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Rotelle per trasportatori/Rotelle rivestite in gomma/uretano per trasporta-
tori

 Q Rotelle per trasportatori

 Q Rotelle rivestite in gomma/
uretano per trasportatori

Rotelle pressate
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Pannelli a rulli in miniatura/Scivoli a rulli in miniatura

 Q Caratteristiche: l'uso di rulli con diametro piccolo e basso attrito consente il trasporto di oggetti anche su lievi pendenze.

Codice componente - W - L

MICRO - 122 - 200

Codice componente - H - L

MCRSLD122 - 30 - 200

Codice componente - W

HGH40 - 25

Tipo  M Materiale  S Trattamento superficie

HPH
Acciaio

Cromatura 

trivalenteHMH
HMHS Acciaio inox -

* HMHS applicabile solo a D25.  E Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.kgf=Nx0.101972

 Q Rotelle per trasportatori (Rotelle lavorate)

Codice componente
W d d1 B

Carico 
ammesso

(N)

HMH HMHS
Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D 1 ~ 4 pz. 5~30 pz. 1 ~ 4 pz. 5~30 pz.

HMH
HMHS

*25 16 6.2 12 9 294
36 25 6.2 14 9 392 - -
50 20 8.2 19 14.5 784 - -
50 20A 10.2 19 14.5 980 - -
50 32 8.2 19 14.5 980 - -

 Q Rotelle per trasportatori (Pressate)

 E Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente
W D d d1 B Carico ammesso

(N)
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. 1 ~ 4 pz. 5~30 pz.

HPH

25 16 25.4 6.2 10 10 294
36 25 36 6.5 11 10 147
38 25 38 6.5 11 12 196
50 28 50 8.2 13 20 245
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Rulli fresati Rulli pressati
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Tipo Tipo rullo  m Materiale  s Trattamento superficie Materiale superficie rullo

HGH

Rullo 
fresato

Acciaio Cromatura 
trivalente

Gomma nitrilica (Bianco)
(Shore A60)

HUH Poliuretano (Blu)
(Shore A90)

HMHU
Poliuretano (Nero)

(Shore A90)HMHSU Acciaio inox -
HPHU Rulli pressati Acciaio Cromatura trivalente

kgf=Nx0.101972  E Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice com-
ponente

W d d1 B T

Carico ammesso
(N)

HGH HUH HMHU HMHSU HPHU
Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D HGH HUH HMHU 
HMHSU HPHU 1 ~ 4 

pz.
5~30 
pz.

1 ~ 4 
pz.

5~30 
pz.

1 ~ 4 
pz.

5~30 
pz.

1 ~ 4 
pz.

5~30 
pz.

1 ~ 4 
pz.

5~30 
pz.

HGH
HUH

40
25 6.2

14 9 4 196 294
- -

- - - - - -14
8.2

28
60 20 12 19 13 5 490 490 - - - - - -

HMHU
HMHSU
HPHU

30 16 6.2 12 10 2.5 - - 294 147 - - - -

 Q Pannelli a rulli in miniatura

 Q Scivoli a rulli in miniatura

Tipo
 M Materiale

1Rullo 2Fermo 3Profilato
MICRO Plastica ABS Alluminio

Codice componente W L P Carico Prezzo unitario

MICRO
122 200 160

3kg/100cm2

244 300 267

Codice componente W H L F Prezzo unitario

MCRSLD
122 30

50
200 70

244 300 110

 E   Tutti gli angoli C 
sono di 2mm.W+4

H
15

1

1.5

(W-10)
L

W122:120
W244:180 10

20160

31

10

9

F
4-Ø5.5

4-M3

MCRSLD

 Q Prova di trasferimento su piano inclinato

* I valori indicati possono variare in base agli oggetti trasportati e devono essere usati come riferimento.

Oggetti Peso (g) Angolo ( f )
Scatola in cartone 1200

4°Bottiglia in PET 500
Alimenti in scatola 350

L

f°

 E   La superficie del rullo può presentare graffi o 
ammaccature minori.

Foto dettagliata sezione rullo
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Tipo  M Materiale  A Accessori

MCRSLD EN 1.4301 
equiv.

1 Pannelli a rulli in miniatura (MICRO)
2 Vite M3 in acciaio inox, 4 rondelle ciascuna.

Consegna
Giorni consegna

Consegna
Giorni consegna


