
-20991 -21001

Per specifiche meccaniche/elettriche e precauzioni d'uso,  DP.2095

Interruttori di posizionamento
Standard/A L

Interruttori di posizionamento
Con bullone/Con bullone e corsa lunga/Con bullone a L

QStandard
 (IP65)

QA L
 (IP65)

QCon bullone
 (IP65)

QA corsa lunga
 (IP65)

Incollaggio Vite di fermo
Esempio di metodo di fissaggio per il tipo standardCodice componente
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MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL (Con LED)

MSTKD-A N-MSTKD-AD (Con LED)

MSTKD-C N-MSTKD-CD (Con LED)

MSTKD-H N-MSTKD-HD (Con LED)

La forza deve essere applicata 
perpendicolarmente all'inter-
ruttore. (Inclinazione entro ±3°)
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•Utilizzare entro i valori nominali del contatto.
•�Non tirare o torcere il cavo con una forza pari o superiore a 30N.
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ON in funzioneLa forza deve essere applicata 

perpendicolarmente all'inter-
ruttore. (Inclinazione entro ±3°)
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N-MSTKG-A (Con LED)

N-MSTKG-C (Con LED)

•Utilizzare�entro�i�valori�nominali�del�contatto.
•�Non�tirare�o�torcere�il�cavo�con�una�forza�

pari o superiore a 30N.
•�Prestare�attenzione�a�non�piegare�né�torcere�
gli�ingressi�dei�cavi.

La forza deve essere applicata 
perpendicolarmente all'inter-
ruttore. (Inclinazione entro ±3°)

N-MSTKG-B (Con LED) MSTKG-F (Con LED)
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La forza deve essere applicata 
perpendicolarmente all'inter-
ruttore. (Inclinazione entro ±3°)
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•Utilizzare�entro�i�valori�nominali�del�contatto.
•�Non�tirare�o�torcere�il�cavo�con�una�forza�

pari o superiore a 30N.

Codice componente

MSTKD-JL
MSTKD-EL
MSTKG-F

•Utilizzare�entro�i�valori�nominali�del�contatto.
•�Non�tirare�o�torcere�il�cavo�con�una�forza�

pari o superiore a 30N.

MSTKD-EL N-MSTKD-ELD (Con LED)
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La forza deve essere applicata 
perpendicolarmente all'inter-
ruttore. (Inclinazione entro ±3°)
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Per specifiche meccaniche/elettriche e precauzioni d'uso,  DP.2095

QA boulon en L
 (IP65)

Tipo
Parte di contatto Corpo principale

CavoMMateriale HDurezza M Materiale
MSTKD-A N-MSTKD-AD

EN 1.4029 
Equiv. 45~50HRC

Resina ABS Cavo 3m, Ø3 a 2 condutto-
ri,�resistente�all’olio,�raggio�

di curvatura min R7

MSTKD-ASL
MSTKD-C
MSTKD-H

N-MSTKD-ASDL
N-MSTKD-CD
N-MSTKD-HD

EN 1.4305 
Equiv.

Tipo
Parte di contatto Corpo principale

CavoMMateriale HDurezza MMateriale
N-MSTKG-A EN 1.4029 

Equiv. 45~50HRC
Resina ABS Cavo 3m, Ø3 a 2 conduttori, resistente 

all’olio,�raggio�di�curvatura�min�R7N-MSTKG-C EN 1.4305 Equiv.

Parte di contatto Altezza
Cavo AAccessoriMMateriale HDurezza MMateriale

EN 1.4029 
Equiv. 45~50HRC EN 1.4305 

Equiv.
Cavo 3m, Ø3 a 2 conduttori, resistente 
all’olio,�raggio�di�curvatura�min�R7

Dado�a�testa�esagonale�2�pz.�(Spessore�
3,2 misura chiave 10)

Parte di contatto Corpo principale
Cavo AAccessoriMMaterialeHDurezzaMMateriale

EN 1.4029 
Equiv. 45~50HRC EN 1.4305 

Equiv.
Cavo 3m, Ø3 a 2 conduttori, resistente 
all’olio,�raggio�di�curvatura�min�R7

Dado�a�testa�esagonale�2�pz.�(M6:�spessore�3.2,�
misura�chiave�8,�M8�spessore�3.2�misura�chiave�10)

Parte di contatto Corpo principale
Cavo AAccessori

MMateriale HDurezza MMateriale

EN 1.4029 
Equiv. 45~50HRC EN 1.4305 

Equiv.
Cavo 3m, Ø3 a 2 conduttori, resistente 
all’olio,�raggio�di�curvatura�min�R7

Dado a testa 
esagonale�2�pz.

 •�M5:�spessore�2.4,�misura�chiave�7 •�M6:�spessore�3.2,�
misura chiave 8 •�M8:�spessore�3.2�misura�chiave�10

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente Corsa Punto di 
funzionamento

Forza di 
contatto 

N
Logica contatto

MSTKD-ASL, A, C, H N-MSTKD-ASDL, AD, CD, HD
Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

1 ~ 9 pz. 10~20 1 ~ 9 pz. 10~20
MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL 2.0 

0.3 dalla punta
(Ripetibilità 0.005) 1

NA
(Normalmente 

aperto)

MSTKD-A N-MSTKD-AD
2.8 MSTKD-C N-MSTKD-CD

MSTKD-H N-MSTKD-HD
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Codice componente MxP (fine) Corsa Punto di funzionamento Forza di contatto N Logica contatto
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

1 ~ 9 pz. 10~20
N-MSTKG-B M6x0.75

2.8 0.3 dalla punta  
(Ripetibilità 0.005) 1 NA (Normalmente aperto)

MSTKG-F M8x0.75
EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente D Corsa
Punto di 

funzionamento
Forza di 

contatto N
Logica 

contatto
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

1 ~ 9 pz. 10~20
N-MSTKG-A 5

2.8 0.3 dalla punta 
(Ripetibilità 0.005) 1

NA (Normal-
mente aperto)N-MSTKG-C 6

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente MxP (fine) Corsa Punto di fun-
zionamento

Forza di con-
tatto N

Logica con-
tatto

MSTKD-EL N-MSTKD-ELD
Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

1 ~ 9 pz. 10~19 1 ~ 9 pz. 10~20
MSTKD-EL
N-MSTKD-ELD 8×0.75 5 0.3 dalla punta (Ripeti-

bilità 0.005) 1 NA (Normalmente 
aperto)

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente MxP (fine) Corsa Punto di 
funzionamento

Forza di 
contat-

to N

Logica 
contat-

to
L l B

MSTKD-JL, B, BF, BB N-MSTKD-JDL, BD, BFD, BBD, ED
Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

1 ~ 9 pz. 10~20 1 ~ 9 pz. 10~20
MSTKD-JL
N-MSTKD-JDL M5x0.5 2.0

0.3 dalla punta 
(Ripetibilità 0.005)

1 NA (Nor-
malmente 

aperto)

26.4 - 4.4

MSTKD-B
N-MSTKD-BD

M6x0.75
2.8

22 11.5
5MSTKD-BF

N-MSTKD-BFD 0.5

MSTKD-BB
N-MSTKD-BBD

1

NC (Normal-
mente chiuso) 22 11.5

N-MSTKD-ED M8x0.75 NA (Normal-
mente aperto) 22 11.5 7

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

* I codici componente MSTKD-A e N-MSTKD-AD sono fuori produzione da aprile 2018. Gli altri prodotti sono tuttora in vendita.


