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Viti a testa cilindrica Phillips

Cod. comp.

BDJ5-10

Viti a testa piatta stondata Phillips/Viti ornamentali/Rondelle per viti ornamentali

Cod. comp.

MSARAS4-8

L(f)
E

A

MxP

90°

Tipo  M Materiale  S Trattamento superficie

MSARA JIS-SWCH Equiv. Cromatura trivalente

MSARAS EN 1.4301 Equiv. -

MxP (Fil. 
grossa) A (f) E Phillips N.

3x0.5 6 0.7 1.75 2
4x0.7 8 0.9 2.3 2
5x0.8 10 1.2 2.8 2
6x1.0 12 1.4 3.4 3

 Q MSARA (Cromatura trivalente)
Cod. comp. Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo M - L 1 ~ 29 pz. 30 ~ 99 pz. 100 ~ 299 pz. 300 ~ 500 pz.

MSARA

3 - 5
6
8

10
12

4 - 6
8

10
12
15

5 - 8
10
12
15
20

6 - 10
12
15
20

 Q MSARAS (Acciaio inox)
Cod. comp. Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo M - L 1 ~ 29 pz. 30 ~ 99 pz. 100 ~ 299 pz. 300 ~ 500 pz.

MSARAS

3 - 5 - - - -
6
8

10
12

4 - 6
8

10
12
15

5 - 8
10
12
15
20

6 - 10
12
15
20

 Q   Viti ornamentali
Rondelle per viti ornamentali

 Q   Viti a testa piatta stondata Phillips

VIS (In ottone)
VISS (In acciaio inox)

L

D

t

d D90
°

90
°

M (Fil. grossa)

VISZ (In ottone)
VIZS (In acciaio inox)

Cod. comp.

VIS5-30
VISZ4

Tipo  M Materiale  S Trattamento superficie
VIS EN CW508L Equiv. Nichelatura

VISS EN 1.4301 Equiv. -

VISZ EN CW508L Equiv. Nichelatura

VIZS EN 1.4305 Equiv. -

M (Fil. grossa) P (Passo) D
3 0.5 6
4 0.7 8
5 0.8 10
6 1.0 12

 Q Rondelle per viti ornamentali

Cod. comp.
D t

Prezzo 
unitario

Sconto volumi 
elevati * 

Quantità
Tipo d * Inf. a * o sup.

VISZ
(Ottone)

3 10 2 2500
4 12 2.5 1400
5 14 3 800
6 16 3.5 500

VIZS
(Acciaio inox)

3 10 2 500
4 12 2.5 400
5 14 3 300
6 16 3.5 200

 Q Viti ornamentali

Cod. comp. Prezzo 
unitario

Sconto volumi 
elevati

Tipo M-L 1 ~ 99 pz. 100 ~ 500 pz.

VIS 
(Ottone)

3-10
15
20
25
30
35
40
45
50

4-10
15
20
30
35
40
45
50

Cod. comp. Prezzo 
unitario

Sconto volumi 
elevati

Tipo M-L 1 ~ 99 pz. 100 ~ 500 pz.

VISS 
(Acciaio inox)

3-10
15
20
25
30

4-10
15
20
25
30

5-10
15
20
25
30

6-10
15
20
25
30

Cod. comp. Prezzo 
unitario

Sconto volumi 
elevati

Tipo M-L 1 ~ 99 pz. 100 ~ 500 pz.

VIS 
(Ottone)

5-10
15
20
25
30
35
40
45
50

6-10
15
20
25
30
35
40
45
50

E L

A

MxP

Tipo  M Materiale  S Trattamento superficie

BDJ JIS-SWCH Equiv. Cromatura trivalente

BDJS EN 1.4301 Equiv. -

Cod. comp. Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo M - L 1 ~ 9 pz. 10 ~ 29 pz. 30 ~ 49 pz. 50 ~ 500 pz.

BDJ

3 - 5

6

8

10

12

15 - - - -

20

4 - 6

8

10

12

15 - - - -

20

25
- - - -

30

5 - 8

10

12

15

- - - -
20

25

30

6 - 10

12

15

- - - -
20

25

30

 Q BDJ (Cromatura trivalente)

Cod. comp. Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo M - L 1 ~ 9 pz. 10 ~ 29 pz. 30 ~ 49 pz. 50 ~ 500 pz.

BDJS

3 - 5

6

8

10

12

15

20

4 - 6

8

10

12

15

20

25

30

5 - 8

10

12

15

20

25

30

6 - 10

12

15

20

25

30

 Q BDJS (Acciaio inox)

MxP (Fil. gros-
sa) A E Phillips N.

3x0.5 6.3 1.9 2
4x0.7 8.3 2.5 2
5x0.8 10.3 3.1 2
6x1.0 12.4 3.7 3


