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M Caratteristiche: profilati standard impiegabili in diverse applicazioni, quali realizzazione di coperture o strutture varie. M Caratteristiche: profilati in alluminio da 30mm a 1 cava con un lato chiuso
J Lunghezza config.l ;?mghezza fissa| W [S) superficie T .-Tlfw i [MMateriale ETrat'tamgineto superfi
; 4 NEFS6 KNEFS6 EN AW-6063-T5 Equiv, g 1558
GFS6 KGFS6 ABOG1SS-T6 Equiv. NEFS[ 16 |KNEFS[ 6 |ENAW-6063-T5 Equiv,
;igzi—%m AC-51400-T5 Equiv]  Anodizzato trasparente EFS[6 KEFS[ 16 EN AC-51400-T5 Anodizzato trasparente
"NFSL6 KNFSL6 EN AW-6063-T5 Equi HFS[J6__ |KHFS[]6 Equiv. —_—
"HFSL6 KHFSL6 EN AC-51400-T5 Equiv) / HFS[ |B6 |KHFS[ |B6 Anodizzato nero
EIFESFSEBG EEFESFS:G EN AW-6063-T5 Equiv, (¥)Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.
HFSB6 KHFSB6 Anodizzato nero
HFSLB6 KHFSLB6 N AC-51400-T5 Equi
1 Finitura it
CAF8 KCAF6 Anodizzzllq(l)lfaFi;iieg[ggseparenle
HFSY6 KHFSY6 Vernice a forno (Giallo)
m ®)Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti. m
Il colore di HFSY6 & D22-80V (Japan Paint Manufacturers Association, rif. valore Munsell 2.5Y8/12).
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lProfilati a lunghezza configurabile WlProfilati a lunghezza configurabile
L Massa| Sezione Momento diinerzia sezione mm* | Prezzo unitario |Sconto volumi elevati|Prezzo unitario/|  Sconto vol. elev. L Mas- | o e Momento di ine‘rzia Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzounitario/ | Sconto vol. elev.
Codice componente = Inf, a 300mm inf. a 300mm m, 300mm o sup, 300mm o sup. Codice componente = sa kg/ 5 sezione mm Inf, a 300mm inf. 2 300mm m 300mm o sup. 300mm o sup.
InEcmordciOEnm || Cgin|| ow? | & % [4-9pz| 10-49 | 50-160 |1-~9pz. | 10~49 | 50160 Incrementi di0Smm | Tm” | ™ o &y | 1-9pz | 10-49 [ 50160 | 1-9pz | 10-49 [ 50-160
NEFS6 NEFSF6
NEFSB6 (Anodizzato nero) 50~4000 EFSF6 0.86 320 3.06x10* 2.8x10*
EFS6 W opiicabil U9 | Al | 26000 | A EFSFB6 (Anodizzato nero) 50~4000
EFSB6 (Anodizzato nero) Applicabili fino a 6000mm a HFSF6 N
HFS6 seconda dei prodotti. Vedere HESFB6(Anodizzato nero) W Applicabili fino a6000mm a| 0.92 | 338 | 3.08x10* | 2.76x10*
HFSB6 (Anodizzato nero) le informazioni sugli ordini NEFST6 seconda dei prodotti. Vedere
= 3030 speciali (P.103) e rivolgersi | 0.9 333 | 2.83x10* | 2.83x10* le informazioni sugli ordini | 0.91 337 | 3.08x10* | 3.08x10*
CAFG6 (Finitura trasparente) y i EFST6 o . .
- < al responsabile ordini spe- - 3030 speciali (P.103) e rivolgersi
HFESY6 (Vernice a forno, giallo) ol i EFSTB6 (Anodizzato nero) : i ena.
ciali presso il MISUMI QCT = al responsabile ordini spe: q a
NFSL6 Center. HFST6 : ciali presso il MISUMI QcT | 095 | 351 | 3.03x10° | 3.03x10
HFSL6 (Per carico leggero) (®Alcuni profilati non sono 0.76 | 280 | 2.68x10* | 2.68x10* HFSTB6 (Anodizzato nero) Center.
HFSLBG (Per carico leggero, anodizzato nero) applicabili. EFSH6 (®)Non applicabili ad alcuni |_0. 14 .75x10* .29x10*
GFS6 (Ad alta rigidita) 1.02 377 3.47x10° | 3.47x10* HFSH6 profilati. 0. 45 .69x10* .23x10*
EFSC6 0. 31 .05x10* .29x10*
o . HFSC6 0. 361 | 2.99x10° | 3.24x10°
WProfilati a lunghezza fissa (1000mm)
(®Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
N L . 2 Momento di inerzia sezione mm* Prezzo unitario _|Sconto volumi elevati lProfilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mmcs P.526)
CEED CEIEED mm Sezoneinm Lx Y Q.ta 1~19 20~120 (®Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
KHFS6 3030 1000 333 2.83x10* 2.83x10* AR T i T FE 7 =
I I Codice componente ml:-n O Momz:to di inerzia sezmz; mm Pre:zf 9u:|ztarn'.» Sconto ;lggrgl elevati
WProfilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mmcs P.526 ) KNEFSF6
(®Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa. KEFSF6 320 3.06x10* 2.8x10*
o s - — — KEFSFB6 (Anodizzato nero)
Codice componente L Sezione | Momento diinersia sezione mn | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati KHESF6
mm mm’ X 2y 1~9pz. 10~20 - 338 3.03x10* 2.76x10*
KNEFS6 KHFS;BG (Anodizzato nero
KNEFSB6 (Anodizzato nero) KNEFST6
KEFS6 ¢ ! 296 2.85x10* 2.85x10° KEFST6 3030 4000 337 3.08x10* 3.08x10*
KEFSB6 (Anodizzato nero) KEFSTB6 (Anodizzato nero) (Lungh. effettiva)
KHFS6 KHFSTS . 351 3.03x10° 3.03x10°
KHFSB6 (Anodizzato nero) 3030 4000 333 2.83x10¢ 2.83x10" KHF:TBG (Anodizzato nero . :
KCAF6 (Lungh. effettiva) - - KEFSH6 14 .75x10° .29x10°
KHESY KHFSH6 45 69x10° .23x10°
KNFSLE KEFSC6 31 .05x10° .20x10°
KHFSLG (Per carico leggero) 280 268¢10° | 2.68x10¢ KHFSC6 361 99x10° 24x10°
KHFSLBG (Per carichi leggeri, anodizzato nero) . =
KGFS6 (Ad alta rigidita) 77 A7x10° ATXI0" ‘; ; Ordering o
(Ad alta rigidita) 3 3.47x10 3.47x10 Example  EFSF6.3030 - 800
Ordering KHFSF6-3030 - 4000
Example HFS6-3030 - 800

KHFS6-3030 - 1000
KHFS6-3030 - 4000

' Varianti disponibili per i profilati a lun-
J Alterations ghezza configurabile. Per i dettagli delle

varianti, vedere P.755. Varianti disponibili per i profilati a lun-
Alterations ghezza configurabile. Per i dettagli delle

varianti, vedere P.755.



