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QStaffa angolare per profilati per porte
Cod. comp. Massa 

(g)
Accessori Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. Vite Quantità 1 ? 99 pz. 100~150

HBLTC
5 45 SCBE5-15

2
6 49 SCBE8-25

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

QDistanziali supporto

E* Comune a HFTF5-2020, NFTF5-2020, HFTF6-3030, NFTF6-3030 EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp.
Selezione L

Spessore 
pannello 

applicabile
t

L1000 L2000

Tipo N.
Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

1 ~ 9 pz. 10~50 1 ~ 9 pz. 10~50

HFSSK *
3

1000 2000
3 2

5 5 1

QProfilato per porta

Cod. comp. L Incrementi 
di 0.5mm

Massa 
kg/m

Area sezio-
ne mm2

Spessore pan-
nello applicabile

Momento di inerzia sezione mm4 Prezzo unitario 
inf. a 300mm

Prezzo unitario/m 
300mm o sup.lx ly

HFTF5-2020

50~4000
0.60 222

3~5

1.01x104 0.87x104

NFTF5-2020
HFTF6-3030

1.28 474 4.49x104 3.83x104

NFTF6-3030

E* Per il collegamento di profilati in alluminio è richiesta la lavorazione di fori.
ESupporti pannello inclusi anche con il tipo senza pannello.

Cod. comp. Selezione pannello (Selezionare il materiale e lo 
spessore desiderati tra i codici riportati sotto.)

W (Larghezza)- 
Incrementi di 

1mm

H (Altezza)- 
Incrementi di 

1mm

Componenti
Profilato* Parti di fissaggio Maniglia Supporto pannello

Tipo N. Parti Parti Quantità Parti Quantità Parti Quantità

HTUA
5

Acrilico (Trasparente) AC (Spessore 5mm) AC3 (Spessore 3mm)

250~1000
EW≤900 per AC3

250~1000
EH≤900 per AC3

HFTF5-2020 HBLTC5
4

HHDS90
(Viti di fissaggio 

incluse)
1

(Spessore 5mm)
HFSSK5-Lungh.
(Spessore 3mm)
HFSSK3-Lungh.

4
Policarbonato (Trasparente) PC (Spessore 5mm) PC3 (Spessore 3mm)
PET (Trasparente) PY (Spessore 5mm) PY3 (Spessore 3mm)

6 PVC antistatico (Trasparente) ST (Spessore 5mm) ST3 (Spessore 3mm) HFTF6-3030 HBLTC6Senza pannello NN (Spessore 5mm) NN3 (Spessore 3mm)

HTUB

6
Acrilico (Trasparente)
Policarbonato 
(Trasparente)
PET (Trasparente)
PVC antistatico 
(Trasparente)
Senza pannello

AC (Spessore 5mm)
PC (Spessore 5mm)
PY (Spessore 5mm)
ST (Spessore 5mm)
NN (Spessore 5mm)

AC3 (Spessore 3mm)
PC3 (Spessore 3mm)
PY3 (Spessore 3mm)
ST3 (Spessore 3mm)
NN3 (Spessore 3mm)

500~1000
EW≤900 per AC3

1000~2000
EH≤1850 per AC3

HFS6-3030 HBLBCA6
HCJ6

4
2 UPCN21-B-36-SST

1

(Spessore 5mm)
HSCP3H-Lungh.
(Spessore 3mm)
HSCP5HN-Lungh.

8

8 HFS8-4040 HBLBCA8
HCJ8

4
2 UPCN26-B-41-SST

(Spessore 5mm)
HSCP5H-Lungh.
(Spessore 3mm)
HSCP7H-Lungh.

HTUC
5

Acrilico (Trasparente) AC (Spessore 5mm) AC3 (Spessore 3mm)

500~2000
EW≤1800 per AC3

250~1000
EH≤900 per AC3

HFTF5-2020 HBLTC5
8

HHDS90
(Viti di fissaggio 

incluse)
2

(Spessore 5mm)
HFSSK5-Lungh.
(Spessore 3mm)
HFSSK3-Lungh.

8
Policarbonato (Trasparente) PC (Spessore 5mm) PC3 (Spessore 3mm)
PET (Trasparente) PY (Spessore 5mm) PY3 (Spessore 3mm)

6 PVC antistatico (Trasparente) ST (Spessore 5mm) ST3 (Spessore 3mm) HFTF6-3030 HBLTC6Senza pannello NN (Spessore 5mm) NN3 (Spessore 3mm)

* Montare i distanziali supporto lungo la circonferenza.
* I profilati per porte richiedono la maschiatura.
  Kit ruote per profilati per porte D P.846
* In rare occasioni, potrebbe essere difficile inserire il pannello. In tal caso, utilizzare alcool o
  un detergente neutro diluito per inserirlo.

HBLTC5 x4

A-37mm

B-
37

m
m

HHDS x1

CBM6-12 x2

HFTF5-2020-Lungh. (A-50)-TPW x2

HFTF5-2020-Lungh. (B-50)-TPW x2

HFSSK5 x2

HBLTC6 x4

A-57mm

B-
57

m
m

HHDS x1

CBM6-12 x2

HFTF6-3030-Lungh. (A-70)-TPW x2
HFTF6-3030-Lungh. (B-70)-TPW x2

HFSSK5 x2

A

B

<Con HFTF5-2020> <Con HFTF6-3030>

* Per HTUC (porte a due battenti), il gioco delle porte sarà (Yx2).

QGiochi tra porte HTUA/HTUC e profilati esterni.

Dimensione X consigliata (gioco sul lato cerniera) Dimensione Y consigliata (gioco sul lato maniglia)

HFS6-3030

HHPFDLN6
(Le cerniere variano in base ai 
profilati esterni usati.)

X Y

2
2

A (Largh. porta)
200≤W<330 330≤W<700 700≤W

Y 3 2.5 2

Profilati utilizzati per strutture esterne

HFS5-2020
HFS6-3030

HFS8-4040
HFS6-4545

X 3.5 4.5

Cod. comp. - L - ( Codice 
variante )

HFTF5-2020 - 800 - TPW

Varianti Maschiatura EApplicabile a HFTF5-2020, NFTF5-2020, HFTF6-3030, NFTF6-3030
Codice LTP RTP TPW

Maschiatura sull'estremità sinistra Maschiatura sull'estremità destra Maschiatura sui due lati
Tipo Profilo masch.

HFTF5-2020
NFTF5-2020 M5 prof.15

HFTF6-3030
NFTF6-3030 M8 prof.24

QGioco tra porta HTUB e profilati esterni
A (Dimensione interna profilato)

Porta

Profilato esternoCerniera

W (Dimensione esterna unità porta)X Y

2
H 

(D
im

en
sio

ne
 e

st
er

na
 u

ni
tà

 p
or

ta
)

B 
(D

im
en

si
on

e 
in

te
rn

a 
pr

ofi
la

to
)

2

Porte
Tipo 

cerniera

Profilati esterni
30mm (HFS6) 40mm (HFS8) 45mm (HFS8-45)

Tipo N. W H X
Y

W H X
Y

W H X
Y

250≤W<450 Quando 
450≤W 250≤W<450 Quando 

450≤W 250≤W<450 Quando 
450≤W

HTUB 6
Cerniera A-Y-2 B-4 2 3 2 A-Y-2 B-4 2 3 2 A-Y-2 B-4 1.5 3 2

Cerniera a 
bandiera A-Y-3.5 B-4 3.5 3 2 A-Y-4.5 B-4 4.5 3 2 A-Y-4.5 B-4 4.5 3 2

Porte
Tipo 

cerniera

Profilati esterni
40mm (HFS8), 45mm (HFS8-45)

Tipo N. W H X
Y

Quando 
200≤W<400

Quando 
400≤W<700

Quando 
700≤W<1000

Quando 
1000≤W

HTUB 8
Cerniera A-Y-2 B-4 2 5 4 3 2

Cerniera a bandie-
ra A-Y-4.5 B-4 4.5 5 4 3 2

HTUA HTUB HTUCW

H/
2

H

20 M
an

ig
lia

Pannello

W

H

10
8.

5
M

an
ig

lia

Pannello

Pannello

EPer questo prodotto è necessario il montaggio.
E��Se si sceglie HTUB, viene eseguito un intaglio minimo su un 

pannello per evitare che interferisca con gli elementi di fissag-
gio.

20

H/
2

W

H PannelloPannello

Giochi reciproci delle porte

500≤W≤659 660≤W≤1399 1400≤W
Gioco 6 5 4

Cod. comp. W(mm)
H/Altezza

250~499 500~749 750~1000 1000~1249 1250~1499 1500~1749 1750~2000

HTUA
5

250~499 - - - -
500~749 - - - -
750~1000 - - - -

6
250~499 - - - -
500~749 - - - -
750~1000 - - - -

HTUB
6 500~749 - - -

750~1000 - - -

8 500~749 - - -
750~1000 - - -

HTUC 

5
500~999 - - - -

1000~1499 - - - -
1500~2000 - - - -

6
500~999 - - - -

1000~1499 - - - -
1500~2000 - - - -

Selezione pannello Moltiplicatore materiale

Spessore 
5mm

AC Acrilico (Trasparente) x1.0
PC Policarbonato (Trasparente) x1.3
PY PET (Trasparente) x0.9
ST PVC antistatico (Trasparente) x1.3

Spessore 
3mm

AC3 Acrilico (Trasparente) x0.9
PC3 Policarbonato (Trasparente) x1.1
PY3 PET (Trasparente) x0.9
ST3 PVC antistatico (Trasparente) x1.1

Senza pannel-
lo

NN Senza pannello x0.5NN3

Spec.

Porte/Componenti di profilati in alluminio per porte

* I profilati per porte richiedono la maschiatura.

Cod. comp. - L

NFTF5-2020
HFTF5-2020

HFSSK5
HBLTC5

-
-
-

450
450

1000

HBLTC5
 (Staffa angolare per 
profilati per porte ) 2-Ø9

R1

20

25

25

2-Ø5.1

7.5 4

4

HBLTC6(Staffa angolare per 
profilati per porte )

30

35

35

2-Ø14

4

5
7.5

2-Ø9

HFTF5-2020(Profilato per porta)

NFTF5-2020(Profilato per porta)
Spessore pannello 3 ~ 5mm

8
3

Ø4.2

20

*

*

7.5
2.5

2520

4-R1 ±0.5L

I profili delle cave con *
 sono comuni con le serie HFS5 e NFS5 (P.529).

HFTF6-3030 (Profilato per porta)

NFTF6-3030 (Profilato per porta)
Spessore pannello 3 ~ 5mm

L±0.5

30

Ø6.8

4-R2

7.5

30

8
3

35

2.5

*

*

La cava indicata con * è comune con le serie 
HFS6 e NFS6 a P.571.

HFSSK (Distanziale supporto)

L7.5

*

7.5

t

o_01_43_04

* Inserire un pannello in questa cava.

Cod. comp. - Pannello - W - H

HTUA6 - AC - 600 - 500

Cod. comp. - Pannello - W - H - ( Codice 
variante )

HTUB6 - PC - 900 - 1800 - TN

Variante Codice Spec.
Maniglie non 

incluse.
EApplicabili solo a 

HTUB

TN Spedizione senza maniglia standard inclusa.
(Utilizzare una maniglia fornita dal cliente.)

Tipo MMateriale STrattamento superficie
HFTF5-2020 EN AC-51400-T5 Equiv.

Anodizzato 
trasparente

HFTF6-3030
NFTF5-2020 EN AW-6063-T5 Equiv.NFTF6-3030
HBLTC EN AC-46100 Equiv. -

HFSSK5 EVA
Termoresistenza: -20 ~ 60°C -

Q��Caratteristiche della serie NFTF
Il cambio del materiale a A6063SS-T5 ha comportato una significati-
va riduzione del prezzo. Resistenza allo snervamento e carico di 
rottura inferiori a causa del cambio di materiale. (Dettagli: w 
P.514) 
Il colore potrebbe essere leggermente diverso.


