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Attacchi per tubi
Dado e manicotto integrati
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L
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MCPTK

MMateriale: EN 1.4401 Equiv.
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MMateriale: EN 1.4401 Equiv.

QGomiti
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B2

T

L1
L

L2

MCLPTK

MMateriale: EN 1.4401 Equiv.

QSemigomiti

MMateriale: EN 1.4401 Equiv.
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QMontaggio a pannello

MMateriale: EN 1.4401 Equiv.
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QGiunti

MMateriale: EN 1.4401 Equiv.

B

L H1 H2

MCUN

QGiunti a gomito

MMateriale: EN 1.4401 Equiv.

QGiunti a T

MMateriale: EN 1.4401 Equiv.
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MCUT

QAttacchi a T

MMateriale: EN 1.4401 Equiv.

MCTPT
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QNippli

QAttacchi a presa

L1
H1H2 T

B

D

L

TJBNC

MMateriale: Ottone

H1 H2
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D

L

T

TJBSC

MMateriale: Ottone

MCUE

H1

L1 H2

B*Sedi chiave 22
L2

* La sede chiave di N. 6 è 17.

Cod. comp. T
Selezione 

R (PT)

T
R(PT)

D.I. tubo 
applicabile 

(mm)
L l B1 (Sedi 

chiave)
B2 (Sedi 
chiave)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo
D.E. tubo 

applicabile 
(mm)

1 ~ 4 pz. 5~20

MCPTK

3.2 1 1 / 8 1.6 24 9 10 10

4 1 1 / 8 2 24 9 10 102 1 / 4 26 11 14

6
1 1 / 8

4
26 9 12

122 1 / 4 28.5 11 14
3 3 / 8 30 12 17

8
1 1 / 8

6
28 9 14

142 1 / 4 30 11 14
3 3 / 8 31 12 17

10
2 1 / 4

8
32 11 17

173 3 / 8 33 12 17
4 1 / 2 36 15 22

12
2 1 / 4 

10
34 11 17

193 3 / 8 35 12 17
4 1 / 2 38 15 22

ELa differenza tra MCPTK e MCTPTY è il D.I. del tubo.
     Selezionare le parti in base al tubo da utilizzare.

Cod. comp. Misura fil. 
R (PT)

D.E. tubo ap-
plicabile (mm)

D.I. tubo appli-
cabile (mm) L A B Sedi chiave Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. H1 H2 1 ~ 9 pz. 10~30

MCTPTY

4-1 1 / 8 4 2.5 24 9 6 10 10
4-2 1 / 4 26 11 6 14 10
8-1 1 / 8

8 5
28 9 7.5 14 14

8-2 1 / 4 30 11 7.5 14 14
8-3 3 / 8 31 12 7.5 17 14
10-2 1 / 4

10 6.5
32 11 8 17 17

10-3 3 / 8 33 12 8 17 17
10-4 1 / 2 36 15 8 22 17
12-2 1 / 4

12 8
34 11 9.5 17 19

12-3 3 / 8 35 12 9.5 17 19
12-4 1 / 2 38 15 9.5 22 19

Cod. comp. T 
Selezione 

R (PT)

T
R(PT)

D.I. tubo appli-
cabile (mm) L1 L2 l B1 (Sedi 

chiave)
B2 (Sedi 
chiave)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo
D.E. tubo 

applicabile 
(mm)

1 ~ 4 pz. 5~20

MCLPTK

3.2 1 1 / 8 1.6 18 20 9 12 10

4 1 1 / 8 2 18 20 9 12 102 1 / 4 21 21 11 14

6
1 1 / 8

4
18 21.5 9 12

122 1 / 4 21 22.5 11 14
3 3 / 8 23 23.5 12 17

8
1 1 / 8

6
19 24 9 14

142 1 / 4 21 24 11 14
3 3 / 8 23 25 12 17

10
2 1 / 4

8
22 26.5 11 17

173 3 / 8 23 26.5 12 17
4 1 / 2 29 28.5 15 22

12
2 1 / 4

10
23 27.5 11 17

193 3 / 8 27 30 12 22
4 1 / 2 30 30 15 22

E��La differenza tra MCLPTK e MCUNE è il D.I. del tubo. 
Selezionare le parti in base al tubo da utilizzare.

Cod. comp. Misura fil. 
R (PT)

D.E. tubo ap-
plicabile (mm)

D.I. tubo ap-
plicabile (mm) L1 L2 A B Sedi chiave Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. H1 H2 1 ~ 9 pz. 10~30

MCUNE

4-1 1 / 8 4 2.5 20 18 9 6 12 10
4-2 1 / 4 21 21 11 6 14 10
8-1 1 / 8

8 5
24 19 9 7.5 14 14

8-2 1 / 4 24 21 11 7.5 14 14
8-3 3 / 8 25 23 12 7.5 17 14
10-2 1 / 4

10 6.5
26.5 22 11 8 17 17

10-3 3 / 8 26.5 23 12 8 17 17
10-4 1 / 2 28.5 29 15 8 22 17
12-2 1 / 4

12 8
27.5 23 11 9.5 17 19

12-3 3 / 8 30 27 12 9.5 22 19
12-4 1 / 2  30 30 15 9.5 22 19

Cod. comp. D.E. tubo appli-
cabile (mm)

D.I. tubo appli-
cabile (mm) L B Sedi chiave C D E M

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. H1 H2 H3 1 ~ 4 pz. 5~20

MCBU

4 4 2.5 41 6 14 10 14 17 8 4 M12x1.0
6 6 4 44 7 17 12 17 18.5 8 4 M14x1.0
8 8 6 47 7.5 19 14 19 20 8 4 M16x1.0
10 10 8 50 8 22 17 22 21.5 8 4 M18x1.0
12 12 10 54 9.5 24 19 24 23 8 5 M20x1.0

Cod. comp. Nominale D.I. tubo 
(mm) L L1 B H1 H2

T 
R(PT)

Mas-
sa (g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D (D.E. flessibile) 1 ~ 9 pz. 10~20

TJBNC

6 1 4 26 22 12.5 12 12 R1/8 18
2 28.5 22.5 14 12 R1/4 26

8
1

5
28 24

14
14 14 R1/8 25

2 30 24 14 14 R1/4 30
3 31 24.6 17 14 R3/8 41

10 2 6.5 32 26 15.5 17 17 R1/4 43
3 33 26.6 17 17 R3/8 50

12 2 8 34 28 17 17 19 R1/4 49
3 35 28.6 17 19 R3/8 57

Cod. comp.

MCUE6

Cod. comp. Nominale D.I. tubo 
(mm) L A B H1 H2

T
Rc(PT), G(PF)

Mas-
sa (g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo D (D.E. flessibile) 1 ~ 9 pz. 10~20

TJBSC

6 1 4 23.5 11 12.5 14 12 Rc1/8 20
2 26.5 14 17 12 Rc1/4 31

8
2

5
28 14

14
17 14 Rc1/4 33

2F 28 14 17 14 G1/4 33
3 30 16 22 14 Rc3/8 51

10 2F 6.5 29.5 14 15.5 17 17 G1/4 42
3 31.5 16 22 17 Rc3/8 59

12
2

8
31 14

17
19 19 Rc1/4 55

2F 31 14 19 19 G1/4 55
3 33 16 22 19 Rc3/8 66

Cod. comp. D.E. tubo ap-
plicabile (mm)

D.I. tubo appli-
cabile (mm) L B Sedi chiave Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. H1 H2 1 ~ 9 pz. 10~20

MCUN

4 4 2.5 28 6 10 10
6 6 4 32 7 12 12
8 8 6 36 7.5 14 14

10-6 10 6.5 40 8 17 17
10 10 8 40 8 17 17

12-8 12 8 44 9.5 17 19
12-9 12 9 44 9.5 17 19
12 12 10 44 9.5 17 19

Cod. comp. Tubo applicabile Tubo applicabile
L1 L2 B

Sedi chiave Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. D.E. (mm) D.I. (mm) H1 H2 1 ~ 4 pz. 5~10

MCUE

6 6 4 23.5 23.5 7 12 12
8 8 6 27 27 7.5 14 14
10 10 8 28.5 28.5 8 17 17
12 12 10 30 30 9.5 19 19

Cod. comp. D.E. tubo ap-
plicabile (mm)

D.I. tubo appli-
cabile (mm) L B Sedi chiave Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. H1 H2 1 ~ 9 pz. 10~20

MCUT

4 4 2.5 20 6 12 10
6 6 4 21.5 7 12 12

8-5 8 5 23.5 7.5 14 14
8 8 6 23.5 7.5 14 14
10 10 8 28.5 8 22 17

12-8 12 8 30 9.5 22 19
12-9 12 9 30 9.5 22 19
12 12 10 30 9.5 22 19

Cod. comp. Misura fil. 
R (PT)

D.E. tubo ap-
plicabile (mm)

D.I. tubo appli-
cabile (mm) L1 L2 A B Sedi chiave Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. H1 H2 1 ~ 9 pz. 10~20

MCTPT

4-1 1 / 8 4 2.5 20 18 9 6 12 10
4-2 1 / 4 21 21 11 6 14 10
6-1 1 / 8 6 4 21.5 18 9 7 12 12
6-2 1 / 4 22.5 21 11 7 14 12
8-15 1 / 8

8

5 23.5 19 9 7.5 14 14
8-1 1 / 8 6 23.5 19 9 7.5 14 14
8-2 1 / 4 6 23.5 21 11 7.5 14 14
8-3 3 / 8 5 25 23 12 7.5 17 14
8-36 3 / 8 6 25 23 12 7.5 17 14
10-2 1 / 4

10
8 28.5 25 11 8 22 17

10-36 3 / 8 6.5 28.5 26 12 8 22 17
10-3 3 / 8 8 28.5 26 12 8 22 17
12-28 1 / 4 

12
8 30 26 11 9.5 22 19

12-2 1 / 4 10 30 26 11 9.5 22 19
12-3 3 / 8 10 30 27 12 9.5 22 19

Cod. comp. - T

MCPTK4 - 1

Materiale EN 1.4401 Equiv. Ottone
Fluido applicabile Aria, acqua

Gamma temp. 
d'esercizio

-65 ~ 260°C (Aria)
 0 ~ 100°C (Acqua) -40~80°C

Pressione d'esercizio max Relativa alla pressione d'esercizio massima dei tubi.
Livello vuoto di esercizio -100kPa

Specifiche

QCaratteristiche
Con dado e manicotto integrato, l'attacco non 
provoca la torsione del tubo collegato.

QSchema strutturale

Dado

Anello di arrestoManicotto

Corpo principale


