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Cilindri compatti

QSensori per cilindri

 

Cod. comp.

MD14L1

D.I. tubo 
(mm)

MSCCS Prezzo corpo
Sovrapprezzo per profilo punta asta pistone (Prezzo corpo +)

Corsa St (mm)
5~10 11~20 21~30 31~40 41~50 51~75 76~100 AM BM CP DR ER FS

12 - - - -
16 - - - -
20 - -
25 - -
32 - -
40
50

D.I. tubo 

(mm)

Sovrapprezzo per profilo estremità 
corpo cilindro (Prezzo corpo +)

Sovrapprezzo per 
guarnizione (Prezzo 

corpo +)

Prezzo unitario staffa (Prezzo corpo +)

*Il prezzo unitario della staffa è il prezzo di un pezzo.

A B C NB VT TK KFB KFM TKB TKM
12
16
20
25
32
40
50

Cod. comp.
- Corsa

St -
Profilo estre-
mità corpo 

cilindro
-

Profilo 
punta asta 

pistone
- Guarni-

zione -
Staffa per cilindro

Tipo Diam. tubo Tipo Q.tà

MSCCN 20 - 35

MSCCS 20 - 38 - B - BM4 - VT - KFB 1

E Per le staffe del cilindro a corsa standard, vedere P.1487, 1488

Corsa Punta asta Tipo Caratteristiche

Fissa
Maschiata MSCCN È disponibile il tipo a corsa standard. Articoli a magazzino. Possibilità di spedizio-

ne nello stesso giorno. (Sensore per cilindro, senza staffa)Filettata MSCCA
Configurabile Profilo selezionabile MSCCS Corsa e profilo estremità selezionabili in incrementi di 1mm.

QDimensioni esterne per cilindri compatti
D.I. tubo 

(mm) A B C D1 DD d d1 d2 H1 H2 dM E H3 G GG J JJ K L P1 P2 Q T Z b b1 C1 F L1 Y

12
25.5 22

25  6 32

M5x0.8
6.5 3.5 4  7 M4x0.7 1.5   

 6
5  7.5

- -

 5
 3.5

15  6 15.5
0.5

-

4 8 9.2 9 14 10.5
16 29  8 38  8  6 20 10 20 5 10 11.5 10 15.5 12
20 34 29.5 36 10 47

9 5.5 7 10 M6x1.0
2

 7
5.5

9  8 4.5 13 13 25.5

1

5 13 15 12 18.5 14
25 37.5 32.5 40 12 52 12 11 10 5 15 15 28 6 17 19.6 15 22.5 17.5
32 40 33 45

16
60

Rc1/8 13
7.5 10.5 49.5 4.5

14 7
21 21 34

14 8 22 25.4 20.5 28.5 23.5
40 46.5 39.5 52 70 8 11 57 5 28 28 40
50 48.5 40.5 64

20
86

Rc1/4
11 6.6 8 14 M8x1.25

15 10.5
10.5 71

7 17 8
35 35 50

19 11 27 31.2 26 33.5 28.5
63 54 46 77 103 14 9 10.5 18 M10x1.5 - 15 84 - - 60

QCorsa standard

Cod. comp.
Corsa St 

(mm)
L

Profilo 

estremità 

corpo 

cilindro

Punta asta
Guar-

nizione

Prezzo unitario
MSCCN 

(Maschiata)
MSCCA 

(Filettata)
Tipo

D.I. 
tubo 
(mm)

Selezione (vedere 
il prezzo di listino)

MSCCN Corsa St (mm) MSCCA Corsa St (mm)
FM AM 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100 10 20 30 50 75 100

Punta asta 
maschiata

MSCCN

Punta asta 
filettata

MSCCA

12
5~30 3.5

A

(Standard)

M3x0.5 M5x0.8

NB

(Gomma ) nitrilica

- - - - - - - - -
16 M4x0.7 M6x1.0 - - - - - - - - -
20

5~50
4.5 M5x0.8 M8x1.25 - - - - -

25 5 M6x1.0 M10x1.25 - - - - -
32

7 M8x1.25 M14x1.5
- - - - -

40 5~100 - -
50 10~100

8 M10x1.5 M18x1.5
- - -

63 30~100 - - - - - - - - - -

QCorsa configurabile

ENon è possibile installare le staffe cilindro sul lato pilota per i tipi con profili estremità cilindro B e C.  EAcquistare i sensori separatamente (vedere di seguito).

Cod. comp. Corsa St 

(mm) Incre-

menti di 1mm

Selezione pro-

filo estremità 

corpo cilindro

Profilo punta asta pistone Tabella 1 Selezio-

ne guar-

nizione

Staffa per cilindro Tabella 2

Tipo
D.I. 

tubo 
(mm)

Profilo AM
Selezione AM

(Diam. fil.)

Profilo BM
Selezione BM

(Diam. fil.)

Profilo CP CP 
Incrementi di 

1mm

Profilo DR
Selezione

DR

Profilo ER
Selezione

ER

Profilo FS Sele-
zione

FS (Punta ad 
arco)

Tipo Q.tà

MSCCS

12
 5~30

A
Tipo

(        standard        )
B

Con pilota(  lato asta    )
C

Con pilota
(  lato testa    )

3 4 5 3 3~5 2 3 2 3  3 NB

Gomma(     nitrilica     )
VT

Gomma(    fluorurata     )

(Senza staffa)
TK

(Base)
KFB
KFM

(Attacco a perno)
TKB
TKM

0

( Senza staffa TK,  )specificare 0.

1

2

16 4 5 6 3 4 3~7 2 3 4 2 3 4  4

20

 5~50

5 6 8 3 4 5 4~8 3 4 5 3 4 5  5

25 5 6 8 10 4 5 6 4~10 4 5 6 4 5 6  6

32 6 8 10 12 14 5 6 8 5~14 5 6 8 5 6 8  8

40  5~100 6 8 10 12 14 5 6 8 5~14 5 6 8 5 6 8  8
50 10~100 8 10 12 14 16 18 6 8 10 8~18 6 8 10 6 8 10 10

+ Sovrapprezzo per guarnizione + (Prezzo unitario staffa x Quantità) 

EApplicabile solo al tipo con corsa configurabile.

EPer la specifica delle varianti TC o TH, selezionare NB (Gomma nitrilica) per le guarnizioni.

<Esempio di calcolo del prezzo> MSCCS20-38-A-AM5-VT-KFB1
Prezzo corpo cilindro + Sovrapprezzo per profilo estremità corpo cilindro + Sovrapprezzo per profilo punta asta del pistone

Varianti Specifica di resistenza al freddo Specifica di resistenza al calore
Codice TC TH

Spec.
Utilizzabili nella gamma di temperature ambiente -40~60°C. 
Modifica in grasso resist. alle basse temp. e guarnizioni in 
gomma nitrilica per basse temp. Non sono disponibili sensori 
per cilindri resistenti alle basse temperature.

Utilizzabili con gamme di temperature ambiente 
5~120°C. Modifica in grasso resistente al ca-
lore; guarnizioni in gomma fluorurata e sensori 
cilindro non disponibili.

Cod. comp.
- Corsa

St -
Profilo estre-
mità corpo 

cilindro
- Profilo punta 

asta pistone - Guarni-
zione -

Staffa per cilindro
- (TC, TH)

Tipo Diam. tubo Tipo Q.tà

MSCCS 20 - 50 - B - DR5 - NB - TK 0 - TH

*MD11: 13
MD13:  7
MD14:  7

40

L

(8)

Ø2
.6Vite di fissaggio

(M2/Filettatura sinistra)

4.
7

R2

242.8

*Posizione di
massima sensibilità

MD13
MD14

(8
)

Ø2.6

2.8 11

40

L

Vite di fissaggio (M2/filettatura sinistra)

4.
515

Posizione massima sensibilità

4.
7

8

ME33
ME34

EGamma di temp. d'esercizio: 0 ~ 60°C

E��Per le specifiche dettagliate dei 
sensori, vedere P.1484.

Cod. comp. Tensione di 

carico
Corrente di carico Spia Tipo sensore Linea Uscita filo

Prezzo unitario
Tipo L L1 (1m) L3 (3m)

L1 (1m) L3 (3m)

24VDC 24VDC   5~40mA

LED
(Acceso quando ON)

Contatto 2 linee
Posteriore

110VAC 110VAC 5~20mA
MD13 28VDC o inf. 0.1~40mA Senza contatto 3 linee
MD14 10~28VDC 5~20mA Senza contatto 2 linee
ME33 28VDC o inf. 0.1~40mA Senza contatto 3 linee

Superiore
ME34 10~28VDC 5~20mA Senza contatto 2 linee

Sedi chiave b1

Sedi chiave K
AM

(C
1)

b

AM

F

L1

Y

Selezione profilo punta

P1
h9

E
Selezione profilo punta

P2
h9

E
Asta con pilota (Terminale B) Testa con pilota (Terminale C)

G GG
2-dSensore cilindro

TD1

A+St

LB+St
Rondelle piatte in 4 posizioni

2-d
Z

Q

JJ

Q

C

JC

K

DD

8-dM prof. effettiva H2

d2Passante

FM prof. effettiva H3

Q

8-d1 prof. H1

Q

C

DD

C

K

2-d

Q

C

Q C

DDK

2-d

2-d

Q C

DD

K

Q

C

Ø32 o sup.Ø20, 25Ø16Ø12

Standard (Terminale  )
Punta asta maschiata

Punta asta filettata

Gamma di temp. d'esercizio: 5 ~ 60°C
Estremità corpo cilindro

AM BM CP

DR ER FS

Tabella 1  Cilindri compatti: profilo punta asta del pistone

* Quando si seleziona la staffa cilindro con base, la dimensio-
ne verrà indicata tra (   ).

Tabella 2 Elenco selezione staffe
    (Vedere i codici componente a P.1487)

Staffe con base
Tipo Cod. componente appl.
KFB CFKPB
KFM CFKPM

E Per materiale, trattamento superficie e dimen-
sioni, vedere P.1487.

Staffe con attacco a perno a U
Tipo Cod. componente appl.
TKB CTKB
TKM CTKM

D.I. tubo 
(mm) F H3 K *

L1 S S1 V W Y

12 9 6 5 14(24) 4 8 5 4 10.5
16 10 8 6 15.5(25.5) 6 12 7 5 12
20 12 7 8 18.5(28.5) 8 16 8 6 14
25 15 12 10 22.5(32.5) 10 20 10 8 17.5
32 20.5 13 14 28.5(38.5) 12 24 14 10 23.5
40 20.5 13 14 28.5(38.5) 12 24 14 10 23.5
50 26 15 17 33.5(43.5) 14 28 18 12 28.5

AM b b1 (C1)
M3x0.5 2.4 5.5 6.4
M4x0.7 3.2 7 8.1
M5x0.8 4 8 9.2
M6x1.0 5 10 11.5

M8x1.25 5 13 15
M10x1.25 6 17 19.6
M12x1.5 7 19 21.9
M14x1.5 8 22 25.4
M16x1.5 10 24 27.7
M18x1.5 11 27 31.2

Diam. fil. nominale Filettata Maschiata
M3 M3x0.5 M3x0.5
M4 M4x0.7 M4x0.7
M5 M5x0.8 M5x0.8
M6 M6x1.0 M6x1.0
M8 M8x1.25 M8x1.25

M10 M10x1.25 M10x1.5
M12 M12x1.5 -
M14 M14x1.5 -
M16 M16x1.5 -
M18 M18x1.5 -

E Per materiale e trattamento superficie, vedere "Cilindri compatti - Panoramica" a P.1483.

A Accessori: Dado 1 pz.
(EN 1.0038 Equiv. nichelatura)

A Accessori: Rondella piatta, 4 pz. Acciaio dolce al carbonio (Nichelatura)

DR

V

L1
S

30
°

ER

W
L1

S1

S

V

30
°

C
P

L1

30°

   Accessori: Dado 1 pz. (SUS304)
(SS400 Nichelatura)

Sedi chiave b1

Sedi chiave K
AM

(C
1)

b

AM

F

L1
Y

L1

FS

H3 BM

V

L1
Sedi chiave K

30°


