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Staffe per cilindri compatti

Q Staffe con base

Q Staffe con attacco a perno a U

Q Staffe per cilindri compatti Tipo
MMateriale S Trattamento superficie

A L A T
MSCLB MSCTB EN 1.0038 Equiv. Ossido nero

Staffe per cilindri compatti/Piastre perno di articolazione dei cilindri
A L/A T Fisse/Configurabili

Cod. comp. - H - Selezione foro

MSCLB16
MSCTB40

-
-

H30
H60

-
-

N3
M5

QPiastre perno di articolazione

Per cilindri compatti

Tipo MMate-
riale

STrattamen-
to superficieForo di montaggio Fisso Configurabile

Foro maschiato CYPN CYPF EN 1.0038 
Equiv. Ossido nero

Foro passante CYPT -

Cod. comp.

CFKPB32
CTKB20 Cod. comp. - S - W

CYPN32
CYPF50 - S55 - W19

Tipo MMateriale STrattamento superficie
CFKPB EN 1.0330 

Equiv.
Ossido nero

CFKPM Nichelatura chimica

Tipo MMateriale STrattamento superficie AAccessori
CTKB EN 1.1191 

Equiv.
Ossido nero Perno 1 pz. (EN 1.1191 Equiv. Nichelatura chimica 40 ~ 45HRC)

Alberi di articolazione 2 pz. (acciaio per molle)CTKM Nichelatura chimica

ELB si riferisce alle dimensioni con viti a esagono incassato a testa bassa.

25

B + Corsa L1

A + Corsa

LP + CorsaLB

LH
LJLL

LW
LU

LM

2-Ld

2-R

Dimensioni con cilindro montato. Ø32 o sup.

LW

P

P

LM

LJ

Fd

U W t

LU

U
W

4-d
2-d (Ø32 o sup.)

2-Ld

2-R

2-RA2-Ld

R2

* Dimensioni tra (  ) per MSCCN su staffa (Corsa standard).

Cod. comp.
*A B d Fd *L1 Ld LB LP t LU LJ LM LW P R RA U W LH LL

Prezzo unitario
Tipo D.I. tubo (mm) CFKPB CFKPM

CFKPB
CFKPM

12 50.8(30.3) 22 4.5 10 24(3.5) 4.5 2.8 10 2 34 29.5 17 44 15.5 16 2 8 4.5 - -

16 52.3(30.3) 22 4.5 12 25.5(3.5) 4.5 2.8 10 2 38 33.5 19 48 20 19 2 8 5 - -

20 65.2(41.2) 29.5 6.5 14 28.5(4.5) 6.6 4 17.5 3.2 48 42 24 62 25.5 23.5 3.2 9.2 5.8 - -

25 72.2(44.7) 32.5 6.5 16 32.5(5) 6.6 4 17.5 3.2 52 46 26 66 28 26 3.2 10.7 5.8 - -

32 78.7(47.2) 33 6.5 - 38.5(7) 6.6 4 17 3.2 57 19 30 71 34 3.2 3.2 11.2 5.8 57 13

40 85.2(53.7) 39.5 6.6 - 38.5(7) 6.6 4 23.5 3.2 64 18.5 33 78 40 3.2 3.2 11.2 7 64 13

50 92.2(56.7) 40.5 9 - 43.5(8) 9 5 17.5 3.2 79 21 39 95 50 3.2 3.2 14.7 8 78 14

* Dimensioni tra (  ) per MSCCN su staffa (Corsa standard).

Cod. comp.
*A B *CL *L1 Cd CH CS H Ct CA CQ CB CW CT CP C d

Prezzo unitario
Tipo D.I. tubo (mm) CTKB CTKM

CTKB
CTKM

12 56(45.5) 22 50.0(39.5) 14(3.5) 5 14 6 7 4 25 15.5 5 10 - 12 C2 4.5

16 58.5(46.5) 22 52.5(40.5) 15.5(3.5) 5 15 6 10 4 29 20 6.5 12 - 14 C2 4.5

20 75(61) 29.5 66.0(52.0) 18.5(4.5) 8 18 9 12 5 36 25.5 8 16 - 20 C3 6.5

25 85(67.5) 32.5 75.0(57.5) 22.5(5) 10 20 10 14 5 40 28 10 20 - 24 C3 6.5

32 91.5(70) 33 81.5(60.0) 28.5(7) 10 20 10 14 5 45 34 18 36 20 - - 6.5

40 100(78.5) 39.5 90(68.5) 28.5(7) 10 22 10 14 6 52 40 18 36 20 - C5 6.5

50 116(90.5) 40.5 102(76.5) 33.5(8) 14 28 14 20 7 64 50 22 44 28 - C8 8.5

QAccessori per staffe con perno a U

N. Dd9 d L2 L3 N M Anello di sicurez-
za

12
5 -0.030

-0.060 4.8   0
- 0.04

10.2 14.6
2.2 0.7 + 0.10

   0 Tipo C per albero   5
16 12.2 16.6

20 8 -0.040
-0.076 7.6   0

- 0.06 16.2 21 2.4 0.9 + 0.10
   0 Tipo C per albero   8

25

10 -0.040
-0.076 9.6   0

- 0.09

20.2 25.6

2.7
1.15 + 0.14

   0

Tipo C per albero   1032
36.2 41.6

40

50 14 -0.050
-0.093 13.4   0

- 0.11 44.2 50.6 3.2 Tipo C per albero   14

Tipo foro Foro passante Foro maschiato (Fil. grossa)

Codice N M

Profilo

Lavora-

zione

Dimensio-
ne

Diam. nominale

3 5 6
d 4.5 6.5 9

d

MN

Selezione foro

25 6.3

D

6.3

2-C2
L1

T/2

T

F

P

L

2-d

a

F

S

H

4-Foro selezionabile
M (Foro maschiato)
N (Foro passante)

D

A L A T

4-Foro selezionabile
M (Foro maschiato)
N (Foro passante)

6.
3

F

F

a

D

H

S

T

L/2

2-C1

2-d

B

V

L

A

A

0.1

R2 o inf. ±
0.

3

6.3

Cod. comp. H Incrementi di 
1mm

Selezione foro
a B L T F D S V d Prezzo unitario

Tipo D.I. tubo (mm) Selezione Diam. nominale

   MSCLB

12 25~40 M

(Foro maschiato)

N

(Foro passante)

3 13 18 27 6 15.5 15.5 12 15 5.516 26~40 15 31 20 21 20
20 33~50

5

18 22 38 8 25.5 14 15 25 6.525 35~50 20 42 28 16 30
32 42~55 23

25
47

10
34 22

18
32

940 45~60 26 54 40 29 40
50 51~65 6 32 66 50 36 50

Q A L

Cod. comp. H Incrementi di 
1mm

Selezione foro
a L P F L1 D T S d Prezzo unitario

Tipo D.I. tubo (mm) Selezione Diam. nominale

   MSCTB

12 20~50 M

(Foro maschiato)

N

(Foro passante)

3 13 50 38 15.5 26 15.5 10 10 5.516 15 40 20 30 21
20

25~60 5

18 65 50 25.5 36 14

12 15 6.525 20
75 60 28 40 16

32 23 34 46 22
40 30~70 26 65 40 52 29
50 35~80 6 32 100 82 50 64 36 16 9

Q A T

25 3.2B

D

A

F
G

H S

F

W
+0.5
+0.2

d +0.2
03.

2
3.

2

T

4-Foro selezionabile
M (Foro maschiato)
N (Foro passante)

25 3.2B

D

A

F
G

H S

F

W
+0.5
+0.2

d +0.2
03.

2
3.

2

T

4-Foro selezionabile
M (Foro maschiato)
N (Foro passante)

Tipo foro Foro maschiato (Fil. grossa) Foro passante

Profilo

M N
Selezione foro

Cod. comp. S W

D

A H

B F

Foro di 
montaggio

G T d
D.I. tubo 
cilindro 

applicabile

Foro maschiato Foro passante

Tipo N. Fissa
Configurabile 
Incrementi di 

1mm
Fissa

Configurabile 
Incrementi di 

1mm
Fissa Configurabi-

le Fissa Configurabi-
le

CYPN CYPF CYPT
M (Fil. 

grossa)
N (Foro 

passante)
Prezzo unitario Sconto

volumi elevati Prezzo unitario Sconto
volumi elevati Prezzo unitario Sconto

volumi elevati

1 ~ 4 pz. 5~10 1 ~ 4 pz. 5~10 1 ~ 4 pz. 5~10

(Fisse)

CYPN
CYPT
(Configurabili)

CYPF

12 19 19~29 10 8~10 16 40 H+15 25 S+6 30 15.5 M3 - 6 9 5 Ø12 - - - -
16 21 21~31 21 42 27 20 Ø16 - -
20 27 27~37 12 10~12 25 52 H+18 34 S+7 38 25.5

M5 6.5
8 12 6 Ø20

25 29 29~39 28 57 H+21 36 44 28 Ø25
32 35 35~45 16 10~16 32 66 H+23 43 S+8 50 34 12 16 8 Ø32
40 40 40~50 42 75 H+26 49 S+9 55 40 14 10 Ø40
50 50 50~60 19 12~19 54 95 H+33 62 S+12 65 50 M6 9 17 19 12 Ø50
63 60 60~70 62 111 H+39 72 80 60 M8 - 20 Ø63 - -

Cerniera

Piastra

CYPN

HPAN
(P.1570)

MSCCS (P.1486)
Cilindro compatto

MSCLB

B+Corsa L1

CL+Corsa

A+Corsa

Dimensioni con cilindro montato.

CdH10 6.3

L2 NN

Dd
9

d

M M

L3

Accessorio (perno)

H
Ct

CP

CH CS

H
Ct
CH CS

H
Ct
CH CS

CdH10

CT

CT

D.I. tubo
12,16,20,25

D.I. tubo 32

D.I. tubo 40, 50

Nota) La smussatura C5 è per il D.I. tubo
40, C8 per D.I. tubo 50.

-0.1
-0.3CW

+0.4
+0.2CB

-0.1
-0.3CW

+0.4
+0.2CB

-0.1
-0.3CW

+0.4
+0.2CB

6.3CdH106.3

CdH106.3

CA±0.1

CQ±0.1

CA
±

0
.1

CQ
±

0
.1

CA±0.1

CQ±0.1

CA
±

0
.1

CQ
±

0.
1

CA±0.1

CQ±0.1

CA
±

0
.1

CQ
±

0
.1

4-d

2-C

2-C
4-d

4-d


