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La Serie HD presenta contatti ad elevata densita ed &
pertanto perfettamente adatta all'elaborazione di segnali.
Il livello di collegamento cavo € ideato per i contatti

a crimpare. Il collaudato metodo del collegamento a
crimpare viene utilizzato gia da decenni.

| contatti a crimpare non sono forniti in dotazione con gli
inserti.

Collegamento a crimpare

Dati generali per I'ordinazione

Versione HDC - Connettore, Maschio, 250 V, 10 A, Numero
di poli: 25, Collegamento a crimpare, Grandezza: b,
7

Nr.Cat. 1023040000

Tipo HDC HD 25 MC Z

GTIN (EAN) 4032248738618

CPz 1 Pezzo

Rolf/

VI:OMPLIAHT
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Dimensioni e pesi

Profondita 73 mm Profondita (pollici) 2,874 inch
Posizione verticale 35 mm Altezza (pollici) 1,378 inch
Larghezza 23 mm Larghezza (pollici) 0,906 inch
Peso netto 34g
Temperature
Temperatura d'esercizio , min. -40°C Temperatura d'esercizio , max. 125°C
Valori limite di temperatura -40°C..125°C
Dati generali
BG 5,7 Bassa fumosita sec. EN 45545-2 Si
Classe d'infiammabilita UL 94 Corrente di dimensionamento (DIN EN
V-0 61984) 10 A
Esente da alogeni true Grado di lordura 3
Grandezza 5,7 Gruppo materiali isolanti llla
Materiale Materiale isolante PC rinforzato in fibra
di vetro (UL listed e
qualificato per il settore
Lega di rame ferroviario)
Numero di poli 25 Resistenza contro l'isolamento 10" q
Resistenza di passaggio <4 mQ Serie HD
Sezione di collegamento cavo Tensione di dimensionamento (DIN EN
2,5 mm? 61984) 250V
Tensione di dimensionamento secondo Tensione impulsiva di dimensionamento
UL/CSA 600 V AC/DC (DIN EN 61984) 4 kV
Tipo Maschio cicli d'innesto Ag =500
cicli d'innesto Au =500
Dimensioni
Altezza Maschio 35 mm Larghezza 23 mm
Lunghezza, zoccolo 73 mm

Dati del collegamento PE

Coppia di serraggio max. collegamento

Coppia di serraggio, min. collegamento

PE 1,56 Nm PE 1,2 Nm
Dimensione lama (a taglio) Lunghezza di spellatura, collegamento

(collegamento PE) SD0,6x3,5,SD0,8x4,0 PE 10 mm

Sezione di collegamento cavo AWG (PE), Sezione di collegamento cavo AWG (PE),

max. AWG 14 min. AWG 20

Sezione di dimensionamento 2,5 mm? Tipo di collegamento PE Collegamento a vite
Vite di fissaggio M 4
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Esecuzione

BG 5,7 Grandezza 5,7
Lunghezza di spellatura, collegamento di Materiale

dimensionamento 8 mm Lega di rame

Resistenza di passaggio
4 mQ

Sezione di collegamento cavo AWG,
max.

AWG 14

Sezione di collegamento cavo AWG,

Sezione di collegamento cavo, flessibile

min. AWG 26 con terminali DIN 46228/4, max. 2,5 mm?2
Sezione di collegamento cavo, flessibile Sezione di collegamento cavo, flessibile,
con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm?2 max. 2,5 mm?2
Sezione di collegamento cavo, flessibile, Sezione di collegamento cavo, max.
min. 0,5 mm? 2,5 mm?
Sezione di collegamento cavo, min. Sezione di collegamento cavo, rigido,
0,14 mm?2 max. 2,5 mm?

Sezione di collegamento cavo, rigido, Tipo di collegamento
min. 0,5 mm?2 Collegamento a crimpare
Classificazioni
ETIM 6.0 EC000438 ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438 ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05 ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05 ECLASS 12.0 27-44-02-05

SOStanza Acetone

Resistenza chimica Resistente

Sostanza

Ammoniaca, diluita

Resistenza chimica

Resistente in certe condizioni

Sostanza Benzina
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Benzene
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Olio diesel

Resistenza chimica

Resistente in certe condizioni

Sostanza Acido acetico, concentrato
Resistenza chimica Resistente
Sostanza

Idrossido di potassio

Resistenza chimica

Resistente in certe condizioni

Sostanza

Metanolo

Resistenza chimica

Resistente in certe condizioni

Sostanza Olio motore

Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Soda caustica, diluita
Resistenza chimica Resistente

Sostanza Idroclorofluorocarburi

Resistenza chimica

Resistente in certe condizioni
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Dati tecnici
Sostanza Uso esterno
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Conformita ambientale del prodotto
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-€6215d2988cd
Resistenza chimica de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@9448f34 de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@1743e1b1

de.myview.objectmodel.impl.Blocklmpl@7c3603ae de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@565acf25
de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@7b4ac7f5 de.myview.objectmodel.impl.Blocklmpl@730cff44
de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@3f6bb9f8 de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@3f486ad7
de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@129067a4 de.myview.objectmodel.impl.Blocklmpl@6f24c6d
de.myview.objectmodel.impl.Blocklmpl@64b48132 de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@185641a1

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento

di conformita Manufacturer's declaration
Dati ingegneristici CAD data — STEP
White paper HDC One Pager

HDC One Pager
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure FL FIELDWIRING EN

FL FIELDWIRING EN
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