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2.5 mm?

Nel collegamento a vite, il livello del collegamento cavo
e realizzato come elemento a vite. Tutti gli elementi per il
collegamento a vite (eccezione: grandezza 1) sono dotati
di molla di protezione cavo.

Numero di poli: 24

Corrente di dimensionamento: 16 A

Tensione di dimensionamento: 500 V

Tensione nominale secondo UL/CSA: 600 V AC/DC
Collegamento a vite

Dati generali per I'ordinazione

Versione HDC - Connettore, Maschio, 500 V, 16 A, Numero
di poli: 24, Collegamento a vite, Grandezza: 8

Nr.Cat. 1713600000

Tipo HDC HE 24 MS W/0 SCREW

GTIN (EAN) 4008190331061

CpPz 5 Pezzo

VGOMP[IANT
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Profondita 111 mm Profondita (pollici) 4,37 inch
Posizione verticale 35,7 mm Altezza (pollici) 1,406 inch
Larghezza 34 mm Larghezza (pollici) 1,339 inch
Peso netto 110,449
Temperature
Valori limite di temperatura -40°C..125°C
Dati generali
BG 8 Bassa fumosita sec. EN 45545-2 Si
Classe d'inflammabilita UL 94 Coppia di serraggio max. contatto

V-0 principale 0,55 Nm
Coppia di serraggio min. contatto Corrente di dimensionamento (DIN EN
principale 0,5 Nm 61984) 16 A
Esente da alogeni true Grado di lordura 3
Grandezza 8 Gruppo materiali isolanti lla
Materiale Materiale isolante PC rinforzato in fibra

di vetro (UL listed e
qualificato per il settore

Lega di rame ferroviario)
Numero di poli 24 Resistenza contro l'isolamento 10'°q
Resistenza di passaggio <2 mQ Serie HE
Sezione di collegamento cavo 2,5 mm?2 Superficie argento passivato
Tensione di dimensionamento (DIN EN Tensione di dimensionamento secondo
61984) 500V UL/CSA 600V AC/DC
Tensione impulsiva di dimensionamento Tipo
(DIN EN 61984) 6 kV Maschio
cicli d'innesto Ag 2500
Dimensioni
Altezza Maschio 35,7 mm Larghezza 34 mm
Lunghezza, zoccolo 111 mm
Dati del collegamento PE
Coppia di serraggio max. collegamento Coppia di serraggio, min. collegamento
PE 1,6 Nm PE 1,2 Nm
Dimensione lama (a taglio) Lunghezza di spellatura, collegamento
(collegamento PE) SD0,8x4,0 PE 10 mm
Sezione di collegamento cavo AWG (PE), Sezione di collegamento cavo AWG (PE),
max. AWG 12 min. AWG 20
Sezione di dimensionamento 4 mm?2 Tipo di collegamento PE Collegamento a vite

Vite di fissaggio

M 4
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Esecuzione

BG

Coppia di serraggio max. contatto

8 principale 0,55 Nm
Coppia di serraggio min. contatto Dimensione lama
principale 0.5 Nm Gr. PH1
Dimensione lama (a taglio) Grandezza
(collegamento a vite) SD 0,6 x 3,5 8
Lunghezza di spellatura, collegamento di Materiale

dimensionamento 9 mm

Lega di rame

Resistenza di passaggio

Sezione di collegamento cavo AWG,

=2 mQ max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo AWG, Sezione di collegamento cavo, flessibile
min. AWG 20 con terminali DIN 46228/4, max. 2,5 mm?2
Sezione di collegamento cavo, flessibile Sezione di collegamento cavo, flessibile,
con terminali DIN 46228/4, min. 0,56 mm2 max. 2,5 mm?2
Sezione di collegamento cavo, flessibile, Sezione di collegamento cavo, max.
min. 0,5 mm? 2,5 mm?
Sezione di collegamento cavo, min. Sezione di collegamento cavo, rigido,

0,5 mm? max. 2,5 mm?

Sezione di collegamento cavo, rigido,
min. 0,5 mm?

Superficie

argento passivato

Tipo di collegamento Collegamento a vite Vite di serraggio M3
Classificazioni
ETIM 6.0 EC000438 ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438 ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05 ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05 ECLASS 12.0 27-44-02-05
Sostanza Acetone
Resistenza chimica Resistente

Sostanza Ammoniaca, diluita
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Benzina

Resistenza chimica Resistente

Sostanza Benzene

Resistenza chimica Resistente

Sostanza Olio diesel

Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Acido acetico, concentrato
Resistenza chimica Resistente

Sostanza

Idrossido di potassio

Resistenza chimica

Resistente in certe condizioni

Sostanza Metanolo

Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Olio motore

Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza

Soda caustica, diluita

Data di creazione 13 marzo 2023 9.04.14 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche



Foglio dati

>

HDC HE 24 Ms W/o SCREW Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

KlingenbergstralRe 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Resistenza chimica

Resistente

Sostanza Idroclorofluorocarburi
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Uso esterno

Resistenza chimica

Resistente in certe condizioni

Conformita ambientale del prodotto

REACH SVHC

Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Resistenza chimica
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Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E92202

Download

Dati ingegneristici

CAD data — STEP

Cataloghi

Catalogues in PDF-format

Brochure
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Technical data

Tightening torques and screwing tools

S 6/6 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0
S6/12 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0
HQ 4/2 0.8 (plastic) / 1.1 (metal) SD 0.6 x 3.5 mm or PHO
HQ 8 0.8 (plastic) / 1.1 (metal) SD 0.6 x 3.5 mm or PHO
HQ 17 0.8 (plastic) / 1.1 (metal) SD 0.6 x 3.5 mm or PHO
HA 3 0.5-0.55 SD 0.5 x 3.0 mm

HA 4 0.5-0.55 SD 0.5 x 3.0 mm

HA 10 bis HA 48 0.5 -0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PHO
HE 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0
HVE 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZO

S 4/2 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0

S 4/8 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZO
S4 05-0.8 SD 0.6 x 3.5 mm

ConCept modular frame, metal 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm

HQ 5 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.50r 0.8 x4 mm
HQ7 0.5-0.55 SD 0.6 x3.50r 0.8 x4 mm
F ing screws 0.5-0.55 SD 0.6 x 8.5 mm or PZ0
Guide pin 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0
Guide bush 0.5 - 0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0
Coding pins 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0

HSB 12-15 SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1
PEcomnectionviamalecontact
S4 0.5-0.8 SD 0.6 x 3.5 mm
ConCept modular frame, metal 12-15 SD 0.6 x 3.5 mm
PEterminal
HA 12-15 SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1
HE 12-15 SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1
HEE 1.2-156 SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1
HVE 12-15 SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1
HD 1.2-156 SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1
HDD 12-15 SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1
S 6/6 (for signal contacts) 1.2-15 0.8 x 4 mm or PZ1
ConCept modular frame, plastic 12-15 0.8 x 4 mm or PZ1
M5 PEterminal
HSB 2-25 SD 1 x 5.5 mm or PZ2
S 4/0 (Screw connection) 2-25 SD 1.2 x 6.5 mm or PH2
S 4/0 (Axial screw connection) 2-25 SD 0.8 x 4 mm or PZ 2
S 4/2 2-25 SD 1.2 x 6.5 mm or PH2
S 4/8 2-25 SD 1.2 x 6.5 mm or PH2
S 6/12 2-25 SD 0.8 x4 mm or PZ 2
S 6/36 2-25 SD 1.2 x 6.5 mm or PH2
S 8/24 2-25 SD 1.2 x 6.5 mm or PH2
S12/2 2-25 SD 1.2 x 6.5 mm or PH2
M6 Powercomtacts
S 4/0 (Screw connection) 1.2(1.56mm?3 /2 (2.5 mm?3) /3 (4-16 mm?) SD 0.8 x 4 mm
S 4/2 1.2(1.5mm?) /2 (2.5 mm?) /3 (4-16 mm?) SD 0.8 x4 mm
S 4/8 1.2(1.5mm?) /2 (2.5 mm?) / 3 (4-16 mm?) SD 0.8 x 4 mm
M7x075  Powercomtacts
S4 1.1-17 SW 2
S 6/6 (+ PE) 6-8 SW 4
M8x075  Powercomtacts
S 6/12 11-17 SW 2
S 8/0 (+ PE) 6 (10-16 mm2) - 7 (25 mm2) SW 4

S 4/0 (Axial connection) 2-3 SW 3
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