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Weidm&uumi;ller offre i relativi cavi principali per il
confezionamento in proprio. Tutti i cavi principali sono
idonei all'installazione in catene portacavi e sono fornibili
a metraggio. L'attribuzione dei colori nei cavi corrisponde
allo standard nel settore della costruzione di macchine.
Le calotte dei ripartitori M12 hanno sempre gli stessi
collegamenti ai morsetti; &€ sufficiente cosi solo una
variante di cavo.

Vantaggi del cavo principale a metraggio:

* Lunghezze speciali

* Nessuna rimanenza di spezzoni inutilzzati

* Non serve tenere a magazzino diverse lunghezze di
cavo

* Fornibile anche nelle lunghezze desiderate

Dati generali per I'ordinazione

Versione Cavo di ripartizione, Schermato: No, LED: No,
Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No

Nr.Cat. 9457560000

Tipo SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34

GTIN (EAN) 4008190311506

CPz Tm

Stato consegna Disdetto

Disponibile fino a 2020-10-31
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Dimensioni e pesi

Peso netto 1304¢g
Temperature
Temperatura d'esercizio , min. -25°C Temperatura d'esercizio , max. 80 °C
Dati tecnici del cavo
Alogeni No Campo delle temperature, posa fissa -50...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile Codifica a colori viola, rosso, grigio, rosso /
blu, verde, blu, grigio /
rosa, bianco / verde,
bianco / giallo, bianco /
grigio, Nero, Verde/giallo,
Yellow / brown, marrone /
verde, bianco, giallo, rosa,
-25..80 °C grigio / marrone, marrone
Colore della guaina nero Diametro esterno 9.1 mm = 0.3 mm
Funzione PE Si Guaina secondo UL AWM Style 21198 (80°C/ 300V)
Hydrolysis and microbe resistant Idoneita all'installazione con catene
Si portacavi Si
Isolamento TPM LABS-free Si
Materiale della guaina PUR Nucleo secondo UL AWM Style 10493 (80°C/ 300V)

Raggio di curvatura min., fisso

5 x diametro cavo

Raggio di curvatura min., mobile

10 x diametro cavo

Resistente alle perle di saldatura No Resistenza agli olii Si

Resistenza alla torsione 0°/m Resistenza alle scintille di saldatura No

Schermato Sezione incrociata cavo (stampa/online) 3x 0,75 mm2 + 16x 0,34
No mm?2

cicli di piegatura 2 Mio quantita di fili 19

Classificazioni

ETIM 6.0 EC0O00830 ETIM 7.0 EC003249

ETIM 8.0 EC003249 ECLASS 9.0 27-06-18-05

ECLASS 9.1 27-06-90-90 ECLASS 10.0 27-06-18-01

ECLASS 11.0 27-06-18-01 ECLASS 12.0 27-06-18-01

Omologazioni

Omologazioni c €

ROHS Conforme
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