
Codice componente
L1 L2 B C D1 E L G N P Massa

(g)
Prezzo unitario

Tipo D Q.tà 1~9 Q.tà 10~49

UNYLF

4 17.5 23.5 16 10 21 3.2 11 18 15.5 11 8 4,30 4,00
6 19.5 27 17.5 12.5 26 4.2 13.5 22.5 17 13.5 12 4,60 4,30
8 22 29 19 14.5 30 4.2 15.5 26.5 18 15.5 16 5,20 4,90
10 25.5 33 21.5 17.5 36 4.2 18.5 31.5 20 18.5 25 5,90 5,60
12 28 35.5 23 20 41 4.2 21 37 21.5 21 34 8,30 7,80

Codice componente
L1 L2 A B C G E F P

Ap.
chiave

H

Misura
filettatura

M

Massa
(g)

Prezzo unitario

Tipo D Q.tà 1~9 Q.tà 10~49

UMTE

4 21.5 18.5 4 16 10 3 10 21 11 8 M5x0.8 9 6,80 6,40
6 24 26 8 17.5 12.5 3 13 26 13.5 8 R1/8 18 6,60 6,20
8 28 32 11 19 14.5 4 17.6 30 15.5 12 R1/4 36 7,50 7,10
10 31.5 36.5 12 21.5 17.5 4 20 36 18.5 14 R3/8 54 8,90 8,50
12 35.5 42.5 15 23 20 4 25 41 21 17 R1/2 90 10,50 10,00

Codice componente
L B C E F N Massa

(g)
Prezzo unitario

Tipo D Q.tà 1~9 Q.tà 10~49

UNCRS
8 24 19 14.5

4.2
15.5 9.5 19 8,80 8,30

10 27.5 21.5 17.5 18.5 11 30 10,10 8,60
12 30 23 20 21 12 39 12,60 9,60

Codice componente No-
minale

L1 L2 A B C E F N
Misura

 filettatura
M

Ap.
chiave

H

Massa
(g)

Prezzo unitario

Tipo D Q.tà 1~9 Q.tà 10~49

UNSTLT

4
M5 22.5

19
4

16 10

4.
2

11 7.5
M5x0.8 10 11 4,90 4,60

1 26.5 8 R1/8 10 13 4,30 4,00
2 30 11 R1/4 14 20 4,50 4,20

6

M5 25

21.5

4

17.5 12.5 13.5 8.5

M5x0.8 14 19 5,40 5,10
1 30 8 R1/8 14 22 4,80 4,50
2 33 11 R1/4 14 25 5,00 4,70
3 34.5 12 R3/8 17 33 5,70 5,40

8
1 32.5

24
8

19 14.5 15.5 9.5
R1/8 17 28 5,30 5,00

2 35.5 11 R1/4 17 33 5,50 5,20
3 37 12 R3/8 17 38 5,80 5,50

10
2 39.5

27.5
11

21.5 17.5 18.5 13
R1/4 19 45 6,80 6,40

3 41 12 R3/8 19 52 7,20 6,80
4 44 15 R1/2 22 65 7,90 7,50

12
2 41.5

30
11

23 20 21 14
R1/4 22 60 7,90 7,50

3 43 12 R3/8 22 68 8,10 7,60
4 46 15 R1/2 22 77 8,60 8,10

Codice componente Colore 
corpo A C E N Area effettiva sezione 

(mm2) (Tubo in uretano)
Massa

(g)
Prezzo unitario

Tipo D Q.tà 1~9 Q.tà 10~49

UJTEL

4

B
(Nero)

W
(Bianco)

18.5 10

4.2

7.5 3.6 8 2,80 2,60
6 21 12.5 8.5 9.7 11 2,80 2,60
8 23.5 14.5 9.5 22 14 3,10 3,00

10 27 17.5 11 30 23 3,60 3,40
12 29.5 20 12 35.5 30 5,00 4,80
16 37 26.5 12.5 80 61 9,80 8,10

Codice componente Colore 
corpo A B C E P

Area 
effettiva 

sezione (mm2)

Massa
(g)

Prezzo unitario

Tipo D Q.tà 1~9 Q.tà 10~49

UJYL

4
B

(Nero)

W
(Bianco)

21 34.5 10

4.2

11 3.6 8 3,40 3,20
6 26 37.5 12.5 13.5 10.5 11 3,50 3,30
8 30 40.5 14.5 15.5 23 14 4,20 4,00

10 36 48 17.5 18.5 36 23 4,60 4,40
12 41 53 20 21 37.5 30 5,70 5,40

Codice componente No-
minale

Colore 
corpo

A B E
Ap.

chiave
H

P
Misura
filetta-
tura M

Area effet-
tiva sezione

(mm2)

Mas-
sa
(g)

MJYL Prezzo unitario MJYLS Prezzo unitario

Tipo D Q.tà 1~9 Q.tà 10~49 Q.tà 1~9 Q.tà 10~49

MJYL
MJYLS

4

M5

B
(Ne-
ro)

W
(Bia-
nco)

21
38

4.
2

12
11

M5x0.8 4 12 4,20 4,00 17,10 16,20
1 42 12 R1/8

5.5
14 4,00 3,80 17,20 16,30

2 45.5 14 R1/4 19 4,40 4,20 18,90 17,90

6

M5

26

41 12
13.
5

M5x0.8 4 17 4,40 4,20 17,40 16,50
1 46 14 R1/8

17.5
19 4,10 3,90 18,10 17,20

2 49 14 R1/4 22 4,20 4,00 19,20 18,20
3 50.5 17 R3/8 31 4,70 4,50 19,90 18,90

8

1
30

49 17
15.
5

R1/8
24.5

27 4,50 4,20 19,40 18,40
2 52 17 R1/4 29 4,60 4,40 20,20 19,10
3 53.5 17 R3/8 34 4,80 4,60 20,90 19,80

10

1

36

56 19
18.
5

R1/8 26 41 5,60 5,30 26,20 24,80
2 59.5 19 R1/4 35 42 5,60 5,30 27,70 26,30
3 61 19 R3/8

38
48 5,90 5,60 27,90 26,50

4 64 22 R1/2 61 6,50 6,20 32,30 30,60

12

2
41

64.5 22
21

R1/4
37

51 6,50 6,20 31,10 29,50
3 66 22 R3/8 57 6,60 6,30 31,50 29,90
4 69 22 R1/2 40 67 6,70 6,40 31,90 30,30

Codice componente Colore 
corpo D2 A B C E P

Area effet-
tiva sezione

(mm2)

Massa
(g)

Prezzo unitario

Tipo D1 Q.tà 1~9 Q.tà 10~49

UJDY

4 B
(Nero)

W
(Bianco)

6 26 37.5 12.5

4.2

13.5 5.4 11 4,60 3,50
6 8 30 40.5 14.5 15.5 12.5 16 4,70 3,50
8 10 36 48 17.5 18.5 21.1 20 4,90 3,70
10 12 41 53 20 21 35.5 30 5,90 4,40

Codice componente
A L C

Massa
(g)

Prezzo unitario

Tipo D Q.tà 1~9 Q.tà 10~49

BJLG

4 27 11 6 0.5 3,50 2,60
6 29 11.5 8 1 3,50 2,60
8 33 14 10 2 3,50 2,60

10 40 18.5 12 3 3,60 2,70
12 43 20 14 4 3,60 2,70

D2

C

B

2−E

A

P
D1 D1

A

C

L

D

E

L2

F

L1

B

C

H

M

D

A

M

Codice componente

No
m

in
al

e

L1 A B F E L2 C
Ap.

chiave
H

Misura
filettatura

M

Massa
(g)

Prezzo unitario

Tipo D Q.tà 1~9 Q.tà 10~49

UJYELN

4
M5 21.5 4

16
3 10 18.5

10
8 M5x0.8 6 3,30 2,60

1 23 8 3 13 26 8 R1/8 13 3,30 2,60
2 24 11 3.5 15 30 10 R1/4 24 3,40 2,70

6

M5 22.5 4

17.5

3 10 18.5

12.5

8 M5x0.8 8 3,60 2,80
1 24 8 3 13 26 8 R1/8 14 3,40 2,70
2 25 11 3.5 15 30 10 R1/4 25 3,60 2,80
3 27.5 12 4 20 36.5 14 R3/8 45 4,20 3,30

8
1 26.5 8

19 4
15 29

14.5
10 R1/8 20 3,60 2,80

2 28 11 17.6 32 12 R1/4 31 3,80 3,00
3 29 12 20 36.5 14 R3/8 46 4,20 3,30

10
2 31.5 11

21.5 4
20

35.5
17.5

14 R1/4 42 4,80 3,80
3 31.5 12 36.5 14 R3/8 49 5,00 4,00
4 34 15 25 42.5 17 R1/2 82 6,70 5,30

12
2 35.5 11

23 4 25
38.5

20
17 R1/4 66 6,10 4,80

3 35.5 12 39.5 17 R3/8 68 6,60 5,20
4 35.5 15 42.5 17 R1/2 84 6,80 5,40

Codice
componente No-

mi-
nale

Colore 
corpo A B C

Ap.
chiave

H

Misura 
filetta-

tura
M

Area 
effettiva 
sezione

(mm2) Tubo
 in uretano

Massa
(g)

MJTEL
Prezzo unitario

MJTELS
Prezzo unitario

Tipo D Q.tà
1~9

Q.tà
10~49

Q.tà
1~9

Q.tà
10~49

MJTEL
MJTELS

4
M5

B
(Nero)

W
(Bianco)

18.5
16.5

10
10

M5x0.8 4.3 8 4,00 3,80 17,10 16,20
1 20.5 R1/8 4.3 10 3,70 3,50 17,20 16,30
2 24 14 R1/4 4.3 17 3,90 3,70 18,90 17,90

6

M5

21

20

12.5
12

M5x0.8 4.3 13 4,50 4,20 17,40 16,50
1 24 R1/8 10.5 16 3,90 3,70 18,20 17,20
2 27.5 14 R1/4 10.5 21 4,20 4,00 19,20 18,20
3 29 17 R3/8 10.5 29 4,40 4,20 19,90 18,90

8
1

23.5
25.5

14.5
14

R1/8 23.5 20 4,40 4,20 19,40 18,40
2 28.5 R1/4 23.5 24 4,60 4,40 20,20 19,10
3 30

17

R3/8 23.5 32 4,90 4,60 20,90 19,80

10

1

27

27

17.5

R1/8 25 33 5,60 5,30 26,20 24,80
2 31 R1/4 33.5 34 5,60 5,30 27,70 26,30
3 32.5 R3/8 33.5 39 5,90 5,60 27,90 26,50
4 35.5 22 R1/2 33.5 55 6,40 6,10 32,30 30,60

12
2

29.5
33

20
19

R1/4 37 45 6,90 6,50 31,10 29,50
3 34.5 R3/8 41 51 7,00 6,60 31,50 29,90
4 37.5 22 R1/2 41 64 7,10 6,70 31,90 30,30

16
3

35.5
41

26.5 22
R3/8 90 80 11,50 9,60 − −

4 44 R1/2 90 93 11,60 9,70 − −

Codice componente
D2 A B1 B2 L

Area effettiva 
sezione (mm2)

Tubo in uretano

Massa
(g)

Prezzo unitario

Tipo D1 Q.tà 1~9 Q.tà 10~49

BJLDS

4 6 43 16 17.5 9.5 4 0.8 2,40 1,90
6 8 45 17.5 19 8.5 10.3 1 2,60 2,00
8 10 50.5 19 21.5 10 22.4 2 3,20 2,50

10 12 58 21.5 23 13.5 30 3 3,90 3,10

D1

G

P

N

E

L

D

L2 B

L1

B

C

D D

E
F

2L

1L H

MA

MA

C

N

D

B

2L

F
LL

NN

L
L

B

E

C

C
4-

D

1673 1674

Attacchi a innesto rapido

 Dati CAD

iGiunti a gomito angolato

UNYLF

e PBT (polibutilene tereftalato)

üNon utilizzare acqua.

iGiunto a doppio gomito 
angolato

iGiunti a gomito FY

iGiunti a croce

iGiunti a T

iGiunti a T

UMTE

UJYELN

UNCRS

UJTEL

e PBT (polibutilene tereftalato)

e PBT (polibutilene tereftalato)

e PBT (polibutilene tereftalato)

e PBT (polibutilene tereftalato)

e PBT (polibutilene tereftalato)

F

A

P

L1

B

H

E

2-
D

C

A
G

L2

R (PT)

M

iA Y

UJDY

e PBT (polibutilene tereftalato)

iA Y

iGiunti a Y con 
diametro a gradino

iGiunti quadrupli R (PT)

iViti cieche

iAttacchi a spina 
irregolari

MJYL
Filettatura: Ottone
MJYLS
Filettatura: 1.4305/

X10CrNiS18-9

UJYL

UNSTLT

BJLG

e Corpo: PBT (polibutilene tereftalato)
Filettatura: Ottone

La profondità della porzione inserita nel giunto è
(A-L). e POM (resina acetalica (nero))

e PBT (polibutilene tereftalato)

e PBT (polibutilene tereftalato)

e PBT (polibutilene tereftalato)

BJLDS

iSpecifiche
Fluido ammesso Aria compressa Acqua

Gamma di temperature d'esercizio −15~60°C 5~40°C
Pressione d'esercizio max 1MPa
Livello vuoto di esercizio −100kPa −

üMontare l'inserto per tubo morbido
(P.1666) nel tubo per l'acqua di servizio.

Codice componente − D2 − Nominale − Colore corpo

UJDTE8
MJYL4

− 6
− M5

−
−

W
B

Esempio
di ordine

8 Giorni oP.92

üAddebito Express di 5,40 EUR per 3 o più pezzi identici.

Express A
2,00 EUR/

pezzo
Giorni
consegna

B

A

2-E

H
M

D D
P

üSSiSCon il passaggio ai prodotti conformi a RoHS, il tipo economico e il tipo standard dell'attacco a innesto rapido con specifica convenzionale sono stati trasferiti al sito Web.(URL http://fa.misumi.jp/hp-item.jsp)

MJTEL (Filettatura: Ottone)
MJTELS (Filettatura: 1.4301/X5CrNi18-10)

üL'anello boccola di MJTELS è blu. üLe specifiche di MLTEL, MLTELS sono cambiate. Ordini accettabili fino ad aprile 2009.

üLe specifiche di UJTEL sono cambiate. Ordini accettabili fino ad aprile 2009.

D D
P

C

B

A

2-E

D

üLe specifiche di BPLG sono cambiate. Ordini accettabili fino ad aprile 2009.

üLe specifiche di MLTEL, UNDY sono cambiate. Ordini accettabili fino ad aprile 2009.

üL'anello boccola di MJYLS è blu.
üLe specifiche di MLYL, MLYLS sono cambiate. Ordini accettabili fino ad aprile 2009.

üLe specifiche di UNYL sono cambiate. Ordini accettabili fino ad aprile 2009.

NN

D

C

AA

A

2−E

3−
D

C

B

A A

H

M

3−
D

Codice
componente D2

Colore 
corpo A C E

Area effettiva 
sezione (mm2)

Tubo in
 uretano

Massa
(g)

Prezzo unitario

Tipo D1 Q.tà 1~9 Q.tà 10~49

UJDTE

4 6

B
(Nero)

W
(Bianco)

20.9 12.5

4.2

3.6 11 5,00 3,50

6
4 21 12.5 3.6 10 5,10 3,50
8 23.5 14.5 9.7 14 5,30 3,70

8
6 23.5 14.5 9.7 13 5,20 3,60
10 27.2 17.5 22 22 5,50 4,00

10
8 27 17.5 22 20 5,40 3,80

12 29.2 20 30 29 6,20 4,60
12 10 29.5 20 30 28 5,80 4,30

A A

CD
2

C
D1

2−E

A
D

2

A

D
2

B1 L B2

D
1

iGiunti a T con gradino

e PBT (polibutilene tereftalato)

UJDTE

M5

M5

M5
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