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Cuscinetti in gomma siliconica/uretano
Bombati filettati

Cuscinetti in gomma siliconica/uretano
Piatti filettati

 E�� L'uretano (bianco) può 
ingiallire nel tempo.

 E�� L'uretano (bianco) può ingiallire nel 
tempo.

Codice componente - D

UMBH10 - 30A

QProprietà dell'uretano antistatico

 E�Condizioni di prova (Temperatura 30°C/Umidità 60%)
 E�I valori elencati non sono garantiti, ma esempi di valori misurati.

Proprietà Unità UMBDRH • UMBDRT
Resistenza di volume specifica Ω • cm 2.1x108

Resistenza di superficie Ω 4.0x109

Codice componente - D

SUMBRH20 - 55

Codice componente - D - (DC)

UMBH6 - 20 - DC18

QProprietà dell'uretano antistatico

 E�Condizioni di prova (Temperatura 30°C/Umidità 60%)
 E�I valori elencati non sono garantiti, ma esempi di valori misurati.

Proprietà Unità UMBDH, UMBDT
Resistenza di volume specifica Ω • cm 2.1x108

Resistenza di superficie Ω 4.0x109

Variante Codice Spec.

DC DC

Dimensione D.E.
Modifica la dimensio-
ne D in incrementi di 
1mm.
 E�D1+2≤DC≤D-1

Codice d'ordine DC18

 E�Il valore del carico ammesso è indicativo. E�Solo d4 ~ 8 disponibili per i tipi con *.

 Q�Profilo A
Codice componente

D M 
(Grossa)

F Carico ammesso N (kgf)
B D1

r
(min) G R

Cuscinet-
to

usatoTipo d Stan-
dard

Lun-
ga

Uretano Silicone

Shore A90 Shore A70 Shore A70

Fil. standard
UMBRH

*UMSBRH
UMBWRH
UMSWRH
UMBGRH
UMBGWRH

*SUMBRH
SUMSBRH
UMBDRH

Fil. lunga
UMBRT

UMBWRT
UMSWRT

*SUMBRT
SUMSBRT
UMBDRT

3 12 M3 4 6 34(3.5) 10(1) 9.8(1) 3 7 0.1

1.5

5

W683ZZA

*4
13

M4 5 8

44(4.5) 13(1.3) 13(1.3) 4 9 0.15 W684AX50ZZ

16
59(6)

16(1.6)
18(1.8)

5

13 0.2
624ZZ

*5
16 16(1.6)

2.5

WBC5-13ZZ

20
78(8)

20(2)
24(2.4)

16 0.3 625ZZ

*6
20

M6 8 12

23(2.3) 15 0.2 696ZZ

28 157(16) 44(4.5)
47(4.8)

6 19
0.3

626ZZ

*8 28 176(18) 42(4.3) 7 22 4 608ZZ

 Q�Profilo B

 E�Il valore del carico ammesso è indicativo.

Codice componente
D M 

(Grossa)

F Carico ammesso N (kgf)
B D1 B1

r
(min) G R

Cusci-
netto
usatoTipo d Stan-

dard Lunga
Uretano Silicone

Shore A90 Shore A70 Shore A70

Fil. standard
UMBRH
UMSBRH
UMBWRH
UMSWRH
UMBGRH
UMBGWRH
SUMBRH
SUMSBRH
UMBDRH

Fil. lunga
UMBRT

UMBWRT
UMSWRT

SUMBRT
SUMSBRT
UMBDRT

8 30

M6 8 12
176(18)

81(8.3)
53(5.4)

11

22 7
0.3

4

15

608ZZ

10
30 94(9.6) 26 8

5

6000ZZ

40
274(28)

136(13.9)
82(8.4)

30
9

0.6 6200ZZ

15
40

M10 12 20

122(12.4) 12 32 0.3 6002ZZ

45
343(35)

109(11.1)
103(10.5)

15 35 11 0.6 6202ZZ

20
45 130(13.3) 12 37 9 0.3

8
6904ZZ

55 490(50) 225(22.9) 147(15) 18 47 14
1 20

6204ZZ

25 65 750(70) 333(34) 226(23) 19 52 15 10 6205ZZ

d D

Prezzo unitario
Uretano (Shore A90) Uretano (Shore A70) Gomma siliconica (Shore A70) Uretano antistatico (Shore A90)

Cuscinetto in acciaio Cuscinetto in acciaio inox Cuscinetto in acciaio Cuscinetto in acciaio Cuscinetto in acciaio inox Cuscinetto in acciaio

UMBRH
UMBWRH
UMBRT
UMBWRT

UMSBRH
UMSWRH
UMSWRT

UMBGRH
UMBGWRH

SUMBRH
SUMBRT

SUMSBRH
SUMSBRT

UMBDRH
UMBDRT

3 12 - -

4
13
16

5
16
20

6
20
28

8
28
30

10
30 - -
40 - -

15
40 - -
45 - -

20
45 - -
55 - -

25 65 - -

 E�Per le dimensioni dettagliate dei cuscinetti, vedere P.989.
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 E�� Senza gola di scarico sulle filettature.

Precisione cuscinetto JIS B 1514, Classe 0

Tipo
 M�Mate-

riale  H�Durezza Colore Cuscinet-
to

Albero
Arrotondati

Fil. standard Fil. lunga  M�Materiale  S�Trattamento superficie

UMBRH UMBRT

Uretano
Shore A90

Nero
EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica

UMSBRH - EN 1.4125 equiv. EN 1.4305 equiv. -
UMBWRH UMBWRT

Bianco
EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica *1

UMSWRH UMSWRT EN 1.4125 equiv. EN 1.4305 equiv. -
UMBGRH -

Shore A70
Nero EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica

UMBGWRH - Bianco EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica *1
SUMBRH SUMBRT Gomma 

siliconica Shore A70 Grigio chiaro
EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica

SUMSBRH SUMSBRT EN 1.4125 equiv. EN 1.4305 equiv. -
UMBDRH UMBDRT Uretano antistatico (Grigio) Shore A90 Grigio EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica

*  1 Trattamento superficie modificato da 
cromatura trivalente a nichelatura chimica.

 E�Per le dimensioni dettagliate dei cuscinetti, vedere P.989.
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Precisione cuscinetto JIS B 1514, Classe 0
*1 Trattamento superficie modificato da cromatura trivalente a nichelatura chimica.

 E�� Senza gola di scarico sulle filettature.

Tipo
 m�Materia-

le  h�Durezza Colore Cusci-
netto

AlberoPiatti
Fil. standard Fil. lunga  m�Materiale  s�Trattamento superficie
UMBKH UMBKT

Uretano

Shore A95
Nero EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica

UMSBKH UMSBKT EN 1.4125 equiv. EN 1.4305 equiv. -
UMBKWH UMBKWT Bianco EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica *1

UMSBKWH UMSBKWT EN 1.4125 equiv. EN 1.4305 equiv. -
UMBH UMBT

Shore A90
Nero EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica

UMSBH UMSBT EN 1.4125 equiv. EN 1.4305 equiv. -
UMBWH UMBWT Bianco EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica *1
UMSWH UMSWT EN 1.4125 equiv. EN 1.4305 equiv. -
UMBGH - Shore A70 Nero EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica
UMBLH - Shore A50 Nero EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica

UMBLWH UMBLWT Bianco EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica *1
SUMBH SUMBT Gomma 

siliconica Shore A70 Grigio chiaro EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica
SUMSBH SUMSBT EN 1.4125 equiv. EN 1.4305 equiv. -
UMBDH UMBDT Uretano antistatico (Grigio) Shore A90 Grigio EN 1.3505 equiv. Acciaio da taglio Nichelatura chimica

 E�Solo d4 ~ 8 disponibili per i tipi con *.
 E� Vedere il grafico dei prezzi per le misure disponibili.

 Q�Profilo A

 E�Il valore del carico ammesso è indicativo.

Codice componente
D M 

(Grossa)

F Carico ammesso N (kgf)
B D1

r
(min) G

Cuscinet-
to

usatoTipo d Standard Lunga
Uretano Silicone

Shore A95 Shore A90 Shore A70 Shore A50 Shore A70

Fil. standard
UMBKH
UMSBKH
UMBKWH
UMSBKWH
UMBH
UMSBH
UMBWH
*UMSWH
UMBGH
UMBLH
UMBLWH
*SUMBH
SUMSBH
UMBDH

Fil. lunga
UMBKT
UMSBKT
UMBKWT
UMSBKWT
UMBT
UMSBT
UMBWT
*UMSWT

UMBLWT
*SUMBT
SUMSBT
UMBDT

3 10
M3 4 6

38(3.8) 28(2.8) 9(0.9) 4(0.4) 7(0.7)
3 7 0.1

1.5
W683ZZA

3 12 53(5.4) 34(3.5) 10(1) 6(0.6) 9.8(1)

*4
13

M4 5 8

66(6.7) 44(4.5) 13(1.3) 7(0.7) 13(1.3) 4 9 0.15 W684AX50ZZ
16 79(8.1)

59(6)
16(1.6)

6(0.6) 18(1.8)
5

13 0.2
624ZZ

*5
16 79(8.1) 16(1.6)

2.5

WBC5-13ZZ
20 102(10.4)

78(8)
20(2) 9(0.9)

24(2.4)
16 0.3 625ZZ

*6
20

M6 8 12

114(11.7) 23(2.3) 15(1.5) 15 0.2 696ZZ
28 218(22.2)

157(16)
44(4.5) 39(4)

47(4.8)
6 19

0.3

626ZZ

*8
28 208(21.2) 42(4.3) 35(3.6)

7 22 4
608ZZ

30A
- 176(18)

81(8.3) 65(6.7)
53(5.4)

608ZZ

10
30A 94(9.6) 51(5.2) 8 26

5

6000ZZ
40A

- 274(28)
136(13.9) 93(9.5)

82(8.4) 9
30 0.6 6200ZZ

15
40A

M10 12 20

122(12.4) 96(9.9) 32 0.3 6002ZZ
45A

- 343(35)
109(11.1) 102(10.5)

103(10.5)
11 35 0.6 6202ZZ

20
45A 130(13.3) 98(10.1) 9 37 0.3

8
6904ZZ

55A - 490(50) 225(22.9) 176(18.1) 147(15) 14 47
1

6204ZZ
25 65A - 750(70) 333(34) 250(25.8) 226(23) 15 52 10 6205ZZ

 Q�Profilo B

 E� Vedere il grafico dei prezzi per le misure disponibili.  E�Il valore del carico ammesso è indicativo.

Codice componente
D M 

(Grossa)

F Carico ammesso N (kgf)
B D1 B1

r
(min) G

Cusci-
netto
usatoTipo d Standard Lunga

Uretano Silicone
Shore A95 Shore A90 Shore A70 Shore A50 Shore A70

Fil. standard
UMBKH
UMSBKH
UMBKWH
UMSBKWH 
UMBH 
UMSBH 
UMBWH 
UMSWH 
UMBGH 
UMBLH 
UMBLWH 
SUMBH 
SUMSBH 
UMBDH

Fil. lunga
UMBKT
UMSBKT
UMBKWT
UMSBKWT 
UMBT 
UMSBT 
UMBWT 
UMSWT 
 
 
UMBLWT 
SUMBT 
SUMSBT 
UMBDT

8 30

M6 8 12

248(25.3)
176(18)

81(8.3) 65(6.7)
53(5.4)

11

22 7
0.3

4 608ZZ

10
30 201(20.5) 94(9.6) 51(5.2) 26 8

5

6000ZZ

40 412(42)
274(28)

136(13.9) 93(9.5)
82(8.4)

30
9

0.6 6200ZZ

15
40

M10 12 20

369(37.6) 122(12.4) 96(9.9) 12 32 0.3 6002ZZ

45 534(54.5)
343(35)

109(11.1) 102(10.5)
103(10.5)

15 35 11 0.6 6202ZZ

20
45 391(39.9) 130(13.3) 98(10.1) 12 37 9 0.3

8
6904ZZ

55 674(68.7) 490(50) 225(22.9) 176(18.1) 147(15) 18 47 14
1

6204ZZ

25 65 999(101.9) 750(70) 333(34) 250(25.8) 226(23) 19 52 15 10 6205ZZ

d D

Prezzo unitario
Uretano (Shore A95) Uretano (Shore A90) Uretano (Shore A70) Uretano (Shore A50) Gomma siliconica (Shore A70) Uretano antistatico (Shore A90)

Cuscinetto in acciaio Cuscinetto in acciaio inox Cuscinetto in acciaio Cuscinetto in acciaio inox Cuscinetto in acciaio Cuscinetto in acciaio Cuscinetto in acciaio inox Cuscinetto in acciaio

UMBKH
UMBKWH
UMBKT

UMBKWT

UMSBKH
UMSBKWH
UMSBKT

UMSBKWT

UMBH
UMBWH
UMBT

UMBWT

UMSBH UMSWH UMSBT UMSWT UMBGH
UMBLH

UMBLWH
UMBLWT

SUMBH
SUMBT

SUMSBH
SUMSBT

UMBDH
UMBDT

3 10 - - - - - - -
12 - - - - - -

4 13
16

5 16
20

6 20
28

8
28
30

30A - - - - - - - -

10

30 - -
40 - -

30A - - - - - - - - -
40A - - - - - - - - -

15 40 - -

15
45 - -

40A - - - - - - - - -
45A - - - - - - - - -

20

45 - -
55 - - - - -

45A - - - - - - - - -
55A - - - - - - - - - - -

25 65 - - - - -
65A - - - - - - - - - - -


