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Fogli in spugna antistatica
Schiuma di polietilene, gomma spugna poliuretanica, gomma spugna cloroprenica

B

A T T

Pellicola protettiva

Guarnizione

(Senza adesivo) (Con adesivo)

	(Prezzo unitario standard)	 +	 (Addebito adesivo)	= Addebito tipo con adesivo

	
>>

(Es.) Codice componente - A - B - T
LBNCA - 200 - 100 - 5

QAddebito adesivo
EPer i prezzi del tipo con adesivo, aggiungere gli addebiti corrispondenti della dim. A sulla 

tabella a sinistra ai prezzi unitari indicati sul listino prezzi principale.
Dimensione A Addebito

20~100

110~200

210~300

310~400

410~500

Codice componente T A
Prezzo unitario
LBNC, LBNCA

B20~100 B110~200 B210~300 B310~400 B410~500

Gomma spugna
cloroprenica

LBNC
(Senza adesivo)

LBNCA
(Con adesivo)

3

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500

5

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500

10

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500

15

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500

20

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500

EA≥B

Codice 
componente

Incrementi di 10mm Selezio-
ne TA B

Gomma spugna cloroprenica

LBNC (Senza adesivo)

LBNCA (Con adesivo)
20~500 20~500

3
5

10
15
20

QStandard di precisione
LBNC
LBNCA 	 T	 3 • 5	 10~20

		  ±0.5	 ±1.5

• Tolleranza dimensione T

	 A, B	 200mm o inf.	 201~300	 301~500
		  ±1.5	 ±2.0	 ±3.0

• Tolleranza dimensioni A e B

QStandard di precisione

LBA
LBAA 	 T	 3	 5~15	 20, 30	 40

		  ±0.3	 ±0.5	 ±0.8	 ±1.0

• Tolleranza dimensione T

±0.1 (la tolleranza dimensioni A e B di T40 è ±0.5)
• Tolleranza dimensioni A e B

LBRA
LBRAA 	 T	 1	 3	 5, 10	 20

		  ±0.2	 ±0.3	 ±0.5	 ±0.8

• Tolleranza dimensione T

±0.5 (la tolleranza dimensioni A e B di T20 è ±1.0)
• Tolleranza dimensioni A e B

Senza adesivo Con adesivo  M Materiale Colore

LBNC LBNCA Corpo principale: gomma spugna cloroprenica conduttiva Nero

Codice componente - A - B - T

LBNC - 200 - 100 - 5

QCaratteristiche della gomma spugna conduttiva
•LBA(LBAA)

LBA è caratterizzato da un'alta conduttività grazie all'uso di speciale carbone vegetale con-
duttivo, composto da cellule aperte piccole e uniformi. Il carbone è perfettamente mescolato 
con il polietilene, privo di grumi o addensamenti, e può essere ampiamente utilizzato per 
materiali di incarto di diversi prodotti IC.

•LBRA(LBRAA)
LBRA è più flessibile di LBA e ideale come materiale di incarto o ammortizzante per prodotti 
per richiedono una protezione statica. Poiché l'agente schiumogeno è l'azoto, LBRA non pone 
problemi di contaminazione di gas dei prodotti di precisione.

* I nastri non sono conduttivi.

Senza adesivo Con adesivo  M Materiale

LBA LBAA Corpo principale: Schiuma di polietilene 
conduttivoLBRA LBRAA

E�Per i prezzi del tipo con adesivo, aggiungere gli addebiti 
corrispondenti della dim. A sulla tabella a sinistra ai 
prezzi unitari indicati sul listino prezzi principale.

QAddebito adesivo

	(Prezzo unitario standard)	+	(Addebito adesivo)	= Addebito tipo con adesivo
>>

(Es.) Codice componente - A - B - T
LBAA - 500 - 100 - 3

Dimensione A Addebito
20~100

110~200
210~300
310~400
410~500

Codice 
compo-
nente

T A
Prezzo unitario

B
20~100 110~200 210~300 310~400 410~500

Senza adesivo

LBRA

Adesivo

LBRAA

A500 o inferiore per 
il tipo con adesivo

1

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500
510~600
610~700
710~800

3

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500
510~600
610~700
710~800

5

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500
510~600
610~700
710~800

10

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500
510~600
610~700
710~800

20

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500
510~600
610~700
710~800

Codice 
compo-
nente

T A
Prezzo unitario

B
20~100 110~200 210~300 310~400 410~500

Senza adesivo

LBA

Con adesivo

LBAA

T3~20 per 
il tipo con 
adesivo.

A20~500

3

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500
510~600
610~700
710~800

5

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500
510~600
610~700
710~800

10

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500
510~600
610~700
710~800

15

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500
510~600
610~700
710~800

20

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500
510~600
610~700
710~800

30

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500
510~600
610~700
710~800

40

20~100 - - - -
110~200 - - -
210~300 - -
310~400 -
410~500
510~600
610~700
710~800

Foglio in
spugna antistatica

(Senza adesivo) (Con adesivo)

B

A T T

Pellicola protettiva

Guarnizione

Codice 
componente

Incrementi di 10mm Selezione T
A B LBA, LBAA LBRA, LBRAA

Senza adesivo

LBA
LBRA
Con adesivo

LBAA
LBRAA

20~800
A500 o inferiore 
per il tipo con 

adesivo

20~500

3
5

10
15
20
30
40

1
3
5

10
20

EA≥B
ESolo T20 o inf. per tipo con adesivo.

QCaratteristiche della gomma spugna conduttiva
•LBNC(LBNCA)

Analogo alla gomma spugna cloroprenica, questo materiale ha ottime proprietà di resistenza agli oli e agli agenti 
atmosferici. Eccellente per proprietà fisiche generali, adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali generali.

* I nastri non sono conduttivi.

Proprietà misurata Metodo di prova Unità LBA(A) LBRA(A) LBNC(A)
Resistenza di volume JIS K 6911 Ω • cm 105 o inferiore 104 o inferiore 105 o inferiore
Resistenza di superficie JIS K 6911 Ω 106 o inferiore 105 o inferiore 105 o inferiore
Densità JIS K 6767 g/cm3 0.068 0.050 0.19
Durezza SRIS 0101 Asker C 45 45 15
Carico di rottura JIS K 6767 kg/cm2 8.0 3.7 5.0
Allungamento JIS K 6767 % 63 66 150
Resist. lacer. JIS K 6767 kg/cm 3.0 1.6 5.2
Resist. a compres-
sione

(25%) JIS K 6767 kg/cm2 2.0 0.8 0.8
(10%) JIS K 9514 kg/cm2 1.6 0.6 0.7

Compressione regolata (25%) JIS K 6767 % 2.8 2.4 20
Modifica dimensione con il calore JIS K 6767 % -0.8 -0.6 -2.0

Proprietà fisiche

EI valori forniti sono esclusivamente di riferimento e non sono garantiti.


