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Attacchi a innesto rapido

Q��Connettori maschio 
- Profilo a esagono

MMateriale:  Anello: PBT (Polibutilene tereftalato)
E  Il disegno si riferisce al tipo MSCNL. 

Vedere i dati CAD per MJCNLS.

M H2

H1A

D

MSCNL Filettatura: EN CW614N Equiv. (Ottone)
: Nichelatura chimica

MJCNLS Filettatura: EN 1.4301 Equiv.

Cod. comp. - Nominale - Colore corpo

MSCNL6
MJELLS8

-
-

1
1 - B

Specifiche

MJCNLS
MJELLS

MJCNLS
Diverso da MJELLS

Fluido applicabile Aria compressa Acqua Aria compressa
Gamma temp. d'esercizio* -15~60°C 5~40°C 0~60°C

Pressione d'esercizio max 1MPa 0.9MPa
Livello vuoto di esercizio -100kPa - -100kPa

E� L'intera parte filettata EN CW614N Equiv. (Ottone) è stata sottoposta a nichelatura chimica. 
Inoltre, è rivestita con guarnizione e non richiede nastro sigillante (eccetto per M5).

* Senza congelamento

QGiunti a gomito

MMateriale: PBT (Polibutilene tereftalato)

E

C

A

A

D

USEBL

MMateriale: PBT (Polibutilene tereftalato)

USSTL

A

C2-
D

QGiunti dritti con gradino

MMateriale: PBT (Polibutilene tereftalato)

UJDST

D 2D 1

A

C

QGiunti dritti

Cod. comp.
A C E N Area effettiva 

sezione (mm2)
Mas-
sa (g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D 1 ~ 9 pz. 10~50

USTEL

4 17.1 9
3.2

12 3.2 5
6 19 11.2 13 10.9 7.3
8 23.6 13.6 18 24.8 14.1

10 25 16.3
4.2

24 39.5 17.7
12 32.2 19.7 28 44.2 33.5
16 34 25.6 30 83.5 53.8

QGiunti a T

MMateriale: PBT (Polibutilene tereftalato)

USTEL

3-
D

AA

A

C

2-E

N

QA Y

MMateriale: PBT (Polibutilene tereftalato)

USYL

P

B

E

D
C

D D
A

Cod. comp.
A B C E P Area effettiva 

sezione (mm2)
Massa 

(g)
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D 1 ~ 9 pz. 10~50

USYL

4 18.3 31.2 9 2.2 9.3 2.5 4.9
6 22.6 34.7 11.2

3.2
11.4 9.9 7.3

8 27.8 44.2 13.6 14.2 22.8 13.9
10 33.3 46 16.3

4.2
17 36.6 17.7

12 39.7 56.8 19.7 20 43.2 32.5

Cod. comp.
A L C Massa (g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D 1 ~ 9 pz. 10~50

BSLG

4 30 11 6 0.5

6 34 14 8 1
8 38 16 10 2
10 41 16 12 3

12 43 16 14 4

A

CD

L

BSLG

MMateriale: PBT (Polibutilene tereftalato)

QTappi ciechi

Cod. comp. - Colore corpo

UJDST6
USYL10

- W
Fluido applicabile Aria

Gamma temp. d'esercizio* 0~60°C
Pressione d'esercizio max 0.9MPa
Livello vuoto di esercizio -100kPa

Specifiche

* Senza congelamento

Cod. comp.
A C E Area effettiva 

sezione (mm2)
Massa

(g)
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D 1 ~ 9 pz. 10~50

USEBL

4 17.1 9 3.2 3.2 3.2
6 19.0 11.2 3.2 9.3 4.9
8 23.6 13.6 3.2 20.3 9.4
10 25 16.3 4.2 27.0 11.8
12 32.2 19.7 4.2 40.6 22.5
16 34 25.6 4.2 78.7 36.5

Cod. comp.
A C Area effettiva 

sezione (mm2)
Massa

(g)
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D 1 ~ 9 pz. 10~50

USSTL

4 30.2 9 3.2 3.1
6 32 11.2 11.0 4.8
8 40.2 13.6 25.2 8.8
10 40 16.3 38.7 10.6
12 54.8 19.7 44.6 20.9
16 52 25.6 85.0 32.8

Cod. comp. Colore 
corpo D1 D2 A C Area effettiva 

sezione (mm2)
Massa 

(g)
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. 1 ~ 9 pz. 10~50

UJDST

4
B 

(Nero)

W 
(Bianco)

4 6 36.5 12.5 3.5 6
4-8 4 8 39.5 14.5 4 8
6 6 8 39.5 14.5 10 8

6-10 6 10 45 17.5 10 12
8 8 10 45 17.5 22 12
10 10 12 47.5 20 30 17

MSCNL

MJCNLS

QGomiti maschio

MMateriale: Corpo: PBT (Polibutilene tereftalato)

A

D

B

H

M

C

E  Il disegno si riferisce al tipo MSELL. 
Vedere i dati CAD per MJELLS.

MSELL Filettatura: EN CW614N Equiv. (Ottone)
: Nichelatura chimica

MJELLS Filettatura: EN 1.4301 Equiv.

MSELL

MJELLS

Cod. comp. Nomina-
le

Colore 
corpo A B C

Sedi 
chiave 

H

Misura 
fil. M

Area effetti-
va sezione 

(mm2)

Massa
(g)

MSELL MJELLS
Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D 1 ~ 9 pz. 10~50 1 ~ 9 pz. 10~50

MSELL
MJELLS

4
M5

B 
(Nero)

W 
(Bianco)

17.1(18) 14.6(15)
9(10)

9(8) M5x0.8 3.2 4.6(5)
1 17.1(18.5) 17.8(20.5) 10 R1/8 4.4(3.5) 7.9(8)
2 17.1(18.5) 20.8(24) 14 R1/4 17(15)

6

M5 18(20) 15.7(15)

11.2(12.5)

9(10) M5x0.8 3.2(4.2) 5.4(7)
1 18(21) 18.9(24) 10(12) R1/8

8.5(8)
8.7(13)

2 18(21) 21.9(28) 14 R1/4 17.8(18)
3 18(21) 22.9(30) 17 R3/8 27.2(26)

8
1 23.6 20.3(25.5)

13.6(14.5)
10(14) R1/8

15(18)
10.4(17)

2 23.6 22.8(28.5) 14 R1/4 19.1(20)
3 23.6 23.8(30) 17 R3/8 28.4(28)

10

1 25(27) 23.6(28)

16.3(17.5)

17 R1/8 22.1(24.3) 20.8(26)
2 25(27) 26.6(31) 17 R1/4

31.5(27)
25.5(28)

3 25(27) 26.1(32.5) 17 R3/8 27.5(33)
4 25(27) 29.1(35.5) 21(22) R1/2 47.2(49)

12
2 32.2(29.5) 28.5(33)

19.7
17(19) R1/4 41.7(33) 31.1(37)

3 32.2(29.5) 28(34.5) 17(19) R3/8 42.6(35) 33.1(43)
4 32.2(29.5) 31(39.5) 21(22) R1/2 52.8(56)

16 3 34(35.5) 36(41) 25.6(26.5) 20(22) R3/8 77.8(80) 52.9(63) - -
4 34(35.5) 38.5(44) 21(22) R1/2 67.2(76) - -

EValori tra ( ) per MJELLS.  EIl colore del corpo del tipo MSELL è nero.
EPossibilità di selezionare il colore del corpo solo per il tipo MJELLS.

E Valori tra ( ) per MJCNLS. Nessuna porzione esagonale (H1) nella circonferenza interna.

Cod. comp. Nomina-
le A

Attacco a 
esag. incas. 

H1

Sedi 
chiave 

H2
Misura fil. M Area effettiva 

sezione (mm2)
Massa 

(g)

MSCNL MJCNLS
Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo D 1 ~ 9 pz. 10~50 1 ~ 9 pz. 10~50

MSCNL
MJCNLS

4
M5 20.1(21.5) 2 8(10) M5x0.8

3.2(4)
4.5(6)

1 20.1(20.5) 3 10 R1/8 8.6(8)
2 20.1(19.5) 3 14 R1/4 17.3(15)

6

M5 21.8(23) 2 11(12) M5x0.8 3.2(4.4) 8.3(9)
1 22.6(23) 4 R1/8

11.5(10.3)
9.2(11)

2 22.8(23.5) 4 14 R1/4 18.2(18)
3 22.8(21.5) 4 17 R3/8 28.4(26)

8
1 27.7(28) 5 13(14) R1/8 18.7(17.5) 13.7(18)
2 25.7(27) 6 14 R1/4 26.9(22.4) 17.1(17)
3 23.7(22.5) 6

17

R3/8 27.3(24)

10

1 29.4(31) 5 R1/8 18.5(17.5) 22.2(26)
2 32.4(32.5) 6 R1/4 26.9(30.5) 27.6(22)
3 28.4(28.5) 8 R3/8 38.9(30.5) 29.3(26)
4 27.3(26.5) 8 21(22) R1/2 48.5(49)

12
2 35.4(35.5) 6 19 R1/4 26.9(30.5) 34.2(37)
3 31.8(30.5) 8 R3/8 47.9(40) 33.5(32)
4 33.8(29.5) 8 21(22) R1/2 54.8(51)

16 3 39.7(42) 8 24 R3/8 48.8(90) 58.7(60) - -
4 42.2(37.5) 10 R1/2 58.2(66) - -

Q��Connettori maschio 
- Profilo a cerchio

MMateriale:  Anello: PBT (Polibutilene tereftalato)

MSCNC Filettatura: EN CW614N Equiv. (Ottone)
: Nichelatura chimica

D

M
Ød

HA

QConnettori femmina

MMateriale:  Anello: PBT (Polibutilene tereftalato)

MSCNF Filettatura: EN CW614N Equiv. (Ottone)
: Nichelatura chimica

D

H

B

A

Rc

QGiunti passaparete con filettatura femmina

MMateriale:  Anello: PBT (Polibutilene tereftalato)

Cod. comp. Nomi-
nale A B Sedi 

chiave H1
Sedi 

chiave H2
Misura fil. 
MxPasso

Misura fil. 
Rc

Area effettiva sezione 
(mm2)

Mas-
sa (g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo D 1 ~ 9 pz. 10~50

MSSB

4 1 25.1 11 14 14 M12x1.0 Rc1/8 3.2 18

6 1 26.3 9 17 17 M14x1.0 Rc1/8 11 26
2 31.3 14 Rc1/4 30

8
1 28.9 8

19 19 M16x1.0
Rc1/8

25.2
34.5

2 34.9 14 Rc1/4 42.5
3 35.9 15 Rc3/8 36

10 2 32.3 13 24 22 M20x1.0 Rc1/4 38.7 58.5
3 34.3 15 Rc3/8 55

12 3 37.4 14 26 24 M22x1.0 Rc3/8 44.6 71.5
4 41.4 18 Rc1/2 70.5

Cod. comp. Nomina-
le A B Sedi 

chiave H
Misura fil. 

Rc
Area effettiva 
sezione (mm2)

Massa 
(g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo D 1 ~ 9 pz. 10~50

MSCNF

4 1 24.4 11 13 Rc1/8 3.2 13.5
2 27.4 14 17 Rc1/4 24.9

6
1 25.4 11 13 Rc1/8

11.0
14.8

2 28.4 14 17 Rc1/4 26.1
3 29.4 15 19 Rc3/8 27.6

8
1 27.7 10 13 Rc1/8

25.2
16.4

2 30.7 14 17 Rc1/4 27.7
3 31.7 15 19 Rc3/8 29.2

10
2 32.4 13 17 Rc1/4

38.7
30.3

3 33.4 15 19 Rc3/8 32.5
4 36.4 18 24 Rc1/2 53.6

12
2 35.4 12 19 Rc1/4

44.6
45.3

3 36.4 15 19 Rc3/8 39.4
4 39.4 18 24 Rc1/2 60.6

Cod. comp. Nomi-
nale A Attacco a 

esag. incas. H D.E. Misura fil. 
M

Area effettiva 
sezione (mm2)

Massa
(g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo D 1 ~ 9 pz. 10~50

MSCNC

4 M5 20.1 2 8.2 M5x0.8
3.2

4.2
1 20.1 3 10 R1/8 8

6
M5 21.8 2 11 M5x0.8 7.2
1 22 4 11 R1/8 11.5 8.6
2 22.8 4 13.5 R1/4 16.8

8
1 27.7 5 13 R1/8 18.7 13.1
2 25.7 6 13.5 R1/4 26.9 15.5
3 23.7 6 17 R3/8 25.9

10

1 29.4 5 15.5 R1/8 18.5 18
2 32.4 6 15.5 R1/4 26.9 23.3
3 28.4 8 17 R3/8 38.9 25.7
4 27.3 8 21 R1/2 46.7

12
2 35.4 6 18.8 R1/4 26.9 29.7
3 31.8 8 18.8 R3/8 47.9 30.2
4 33.8 8 21 R1/2 50.6

A

B
M

D

H1
H2

Rc

MSSB Filettatura: EN CW614N Equiv. (Ottone)
: Nichelatura chimica


