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Piastre con dimensione selezionabile - In alluminio
EN AW-5052 Equiv. (Lega di alluminio Al-Mg)
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ALNH

MMateriale : EN AW-5052-H112 Equiv.
 (Incl. H34 per T=5, 6, 8)

Piastre con dimensione selezionabile - In alluminio, alta precisione
EN AW-5052 Equiv. (Lega di alluminio Al-Mg, prodotti laminati di precisione)
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ALAH

MMateriale: EN AW-5052-H112 Equiv.

Codice componente A T
B 5 6 8 10 12 15 20 25 30

ALAH
(Misura standard)
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Fresatura su 4 superfici, laminazione di precisioneFresatura su 4 superfici (Laminazione)

QStandard di precisione
 Planarità 1.5 o inf. per 1000mm

 Tolleranza dimensione T  5 6 8 10 12, 15 20 25 30
 ±0.35 ±0.45 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8 ±0.9 ±1.0

 Tolleranza dimensioni A, B  25~100 101~250 251~500
 ±0.2 ±0.25 ±0.4

 Perpendicolarità del piano di riferimento0.015 o inf. per 100mm
 Smussatura perimetrale C0.3 o inf.

QStandard di precisione
 Planarità 0.4 o inf. per 1000mm

 Tolleranza dimensione T  5, 6 8, 10, 12 15 20 25 30
 ±0.04 ±0.05 ±0.08 ±0.10 ±0.12 ±0.15

 Tolleranza dimensioni A, B  100~250 251~500
 ±0.25 ±0.4

 Perpendicolarità del piano di riferimento0.015 o inf. per 100mm
 Smussatura perimetrale C0.3 o inf.

Codice componente - A - B - T

ALNH - 350 - 200 - 10

Codice componente - A - B - T

ALAH - 300 - 100 - 12

Codice componente A T
B 5 6 8 10 12 15 20 25 30

ALNH
(Misura standard)
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